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Rouleaux
Avec roulements (L = 15 à 100)

 E  De l'uréthane, du caoutchouc de silicone et du NBR sont cuits sur le diamètre extérieur du rouleau.

Type  m Matériau  s Traitement de 
surface (garniture)

Roule-
ment  h DuretéDroit A couronne

L sélectionnable Dimension L configurable L sélectionnable Partie centrale
RORB - ROCRB EN 1.1191 

Équiv.
Oxydé noir

Acier

-
RORM - ROCRM Placage autocatalytique au nickel -
RORS - ROCRS EN 1.4301 Équiv. - -
RORA - ROCRA EN AW-5052 Équiv. Anodisé clair -

RORKS - - EN 1.4301 Équiv.

Uréthane (coloris naturel)

Acier Shore A95RORKA - - EN AW-5052 Équiv.
RORUS ROFRUS ROCRUS EN 1.4301 Équiv.

Shore A90RORUZ - - Acier inoxydable
RORUA ROFRUA ROCRUA EN AW-5052 Équiv.

Acier

RORUP - - MC Nylon
RORGS - ROCRGS EN 1.4301 Équiv. Shore A70RORGA ROFRGA ROCRGA Alliage d'aluminium série 5000

RORHS - ROCRHS EN 1.4301 Équiv. Shore A50RORHA ROFRHA - EN AW-5052 Équiv.
RORSS ROFRSS ROCRSS EN 1.4301 Équiv.

Caoutchouc de silicone (gris 
clair)

Acier

Shore A70RORSA - - EN AW-5052 Équiv.
RORJS - - EN 1.4301 Équiv. Shore A50RORJA - - EN AW-5052 Équiv.
RORWS - - EN 1.4301 Équiv. Caoutchouc de silicone (blanc) Shore A70
RORTS ROFRTS - EN 1.4301 Équiv. Uréthane résistant à la chaleur (acajou) Shore A90RORTA - - EN AW-5052 Équiv. Température de fonctionnement : ~ 110°C
RORNS - - EN 1.4301 Équiv. NBR (noir) Shore A60RORNA - - EN AW-5052 Équiv.

 E  Pour les dimensions détaillées du roulement, voir 
 W  P.989, 993.
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(                                )Caoutchouc de silicone, NBR
Garniture en uréthane(                                 )Caoutchouc de silicone, NBR

Garniture en uréthane

Droit A couronne

 E  L'uréthane peut se décolorer avec le temps, mais cela n'a aucun effet sur ses propriétés physiques.
 E  Les dimensions L pouvant être configurées dans le type L sélectionnable ne peuvent pas être sélectionnées.

 Q L configurable (droit uniquement)
Référence pièce D L 

Incrément de 1mm d D1(H7) dh B Roulement 
utiliséType N°

Uréthane
ROFRUS
ROFRUA
ROFRGA
ROFRHA

Caoutchouc de silicone
ROFRSS

Uréthane résistant à la chaleur
ROFRTS

25 25
21~49

6 15 10 5 696ZZx2
30 30

8
19 15 6 698ZZx2

35A
35

26~49
22

18
7 608ZZx2

35
10

6 6900ZZx2
40A

40
26

8
6000ZZx2

40 12 28
24

6001ZZx2
50A

50 26~99 12
32

10 6201ZZx2
50 15 28 9 6002ZZx2

 Q L sélectionnable

 E  D20 applicable seulement aux types Âme uniquement (RORB, RORM, RORS, RORA, ROCRB, ROCRM, ROCRS et ROCRA).
 E  Les n°35A, 40A et 50A ne sont pas disponibles pour RORUP.

Référence pièce D L 
Sélection d D1(H7) dh B Roulement 

utiliséType N°
Matériau de 
l'âme uniquement
RORB
RORM
RORS
RORA

Uréthane
RORKS
RORKA
RORUP
RORUS
RORUZ
RORUA
RORGS
RORGA
RORHS
RORHA

Caoutchouc de 
silicone
RORSS
RORSA
RORJS
RORJA
RORWS

Uréthane résistant à 
la chaleur
RORTS
RORTA

NBR
RORNS
RORNA

A couronne
Ame uniquement
ROCRB
ROCRM
ROCRS
ROCRA

Uréthane
ROCRUS
ROCRUA
ROCRGS

ROCRGA
ROCRHS

Caoutchouc de 
silicone
ROCRSS

(20) 20 15 20 25 30 40 50 6 15 10 5 696ZZx2

25 25 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 6 15 10 5 696ZZx2

30 30 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 8 19 15 6 698ZZx2

35A
35

25 30 40 50 8 22 15 7 608ZZx2

35 25 30 40 50 60 70 80 90 100 10 22 18 6 6900ZZx2

40A
40

25 30 40 50 10 26 18 8 6000ZZx2

40 25 30 40 50 60 70 80 90 100 12 28 24 8 6001ZZx2

50A
50

25 30 40 50 100 12 32 24 10 6201ZZx2

50 25 30 40 50 60 70 80 90 100 15 32 28 9 6002ZZx2

Référence pièce - L

RORB30
ROFRSS40

-
-

30
38

 Q L sélectionnable

 Q L configurable

D L

Prix unitaire
Droit

Uréthane Silicone Uréthane résistant à la chaleur

ROFRUS ROFRUA ROFRGA
ROFRHA ROFRSS ROFRTS

25
21~25
26~49

30
21~25
26~49

35
35A 26~49

40
40A 26~49

50 26~50
50A 51~99

D L

Prix unitaire
Droit

Ame uniquement Uréthane Silicone

RORB RORM RORS RORA RORKS RORKA RORUS RORUZ RORUA RORUP RORGS RORGA RORSS RORSA RORJS RORJA RORWS
RORHS RORHA

20
15~25 - - - - - - - - - - - - -
30~50 - - - - - - - - - - - - -

25
20~25
30~50
60~100 - - - - -

30
20~25
30~50
60~100 - - - - -

35
35A

25
30~50
60~100 - - - - -

40
40A

25
30~50
60~100 - - - - -

50
50A

25
30~50
60~100

D L

Prix unitaire
Droit A couronne

Uréthane résistant à la chaleur NBR Ame uniquement Uréthane Silicone

RORTS RORTA RORNS RORNA ROCRB ROCRM ROCRS ROCRA ROCRUS ROCRUA ROCRGA ROCRGS
ROCRHS ROCRSS

20
15~25 - - - - - - - - -
30~50 - - - - - - - - -

25
20~25
30~50

30
20~25
30~50

35
35A

25
30~50

40
40A

25
30~50

50
50A

25
30~50
60~100

Référence pièce - L - (UDC, SB)

RORNS40 - 50 - SB

Modifications Code Spéc.

Passage à l'uréthane 
antistatique

(couleur de l'uréthane : gris)
UDC

Remplace l'uréthane (Shore A90) par de l'uréthane 
antistatique
Code de commande UDC
Résistivité spécifique au volume 2.1x108Ω ∙ cm
Résistivité superficielle 4.0x109Ω
(Température 30°C/ Humidité 60%)

Modifications Code Spéc.

Matériau du roulement SB

Modifie le roulement pour un roulement en acier inoxydable

Code de commande  SB

 X Ne s'applique pas à RORUZ


