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Poulies pour courroies plates avec uréthane       Largeur L=25 ~ 100

À couronne, droit à rainure de traverse
Poulies économiques pour courroies plates avec uréthane       Largeur L=110 ~ 500

À couronne, droit à rainure de traverse

QCaractéristiques : une garniture en uréthane est appliquée sur la surface pour augmenter la résistance au frottement et éviter tout patinage entre la courroie et la poulie. QCaractéristiques : prix réduit par rapport aux produits conventionnels.

Référence pièce dH7
Incrément de 1mm Sélection H Incrément de 1mm T M l F PType D L Type à couronne uniquement X Y Z

15 8

A couronne
25~100

Droit à rainure de 
traverse
50~100

0.3

0.5

- - -

2

M4 4.5

- -

20 8 2 - -10

25 8 3 - -A couronne 10
(Sans embase)
RWCUN
RWCGN

(A embase)
RWCUF
RWCGF

30
*8

3

M4 4.5

31 19*10
12 - -

35
*10

3 36 24*12
*15

Droit à rainure de traverse
40

*12

7~15 5~12

4~5

6 41 23
(Sans embase)
RWMUN
RWMGN

(A embase)
RWMUF
RWMGF

*15
20 - -

50
*15

6 M5 5 51 33*20
*25

60
*20

4~7

8 M6 5.5 61 39E��Le type droit à rainure de traverse est 
disponible en dimension D 40 ou plus.

*25
*30

80
*25

8 M8 7 81 59*30
*35

ELe type à embase est applicable uniquement aux dimensions d marquées d'un *.    EL'uréthane peut se décolorer avec le temps, sans que cela n'affecte ses propriétés.

Référence pièce dH9 Incrément de 10 mm Incrément de 1mm Epaisseur de l'uréthane Longueur de la rainure
d1 D1 MType D Trou rond+taraud Rainure+taraudage L X Y Z T K

A couronne
RWBCU
RWBCG 

Droit à rainure de traverse
RWBMU
RWBMG 

E��Le type droit à rainure de 
traverse est applicable 
uniquement aux dimensions 
d marquées d'un *.

28 8 -

110~500

- - -
5 - 10 12

M3
38 12 N12 5 25 20 2215 - -

48

*10 *N10, *NK10 7~15 7~12 4~7 10 25 20 22*15 - -
20 N20 - - - 5 30 30 32

M525 - -

58 *20 *N20

7~15 7~12 4~7

10 30 30 32*25 - -

78
*25 *N25

10 30 50 52 M6*30 *N30
*35 *N35

EL'uréthane peut se décolorer avec le temps, sans que cela n'affecte ses propriétés.
ESpécifier NK10 pour un modèle à rainure + taraud avec alésage d'arbre de diam. 10 et avec une largeur de rainure de 4.0mm (hauteur 1.8mm).

6.3 1.6

X

Y

Z

Pièce de rainure de traverse

X

Y

Z

Droit à rainure de traverse
(Sans embase)

 
(A embase)

A couronne
(Sans embase)

 
(A embase)

E��X≥Y
E��Pour connaître les dimensions 

des pièces à rainure de traverse, 
voir "Dimensions de dégage-
ment 
des poulies et des galets 
tendeurs". 
W P.1363
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L
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D d
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L
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L

D d
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1.6

T

L

L

D d
H7

1.6

T

F

1.6

4-M

1.6

4-M
P

P4-M 4-M

EL'uréthane est collé à chaud sur la circonférence extérieure du matériau de l'âme.

Type MMatériau
HDureté

A couronne (Droit à rainure de traverse) Partie centrale Garniture
RWBCU RWBMU Alliage 

d'aluminium
Uréthane

(coloris naturel)
Shore A90

RWBCG RWBMG Shore A70

Référence pièce - d - L - H

RWCUN30 - 10 - 62 - H0.3
QÀ couronne

Référence pièce - d - L - X - Y - Z

RWMGF40 - 15 - 82 - X7 - Y6 - Z5

Q��Droit à 
rainure de 
traverse

D

Prix unitaire
Shore A90 à couronne Shore A70 à couronne

RWCUN RWCUF RWCGN RWCGF
L25
~50

L51
~75

L76
à 100

L25
~50

L51
~75

L76
à 100

L25
~50

L51
~75

L76
à 100

L25
~50

L51
~75

L76
à 100

15 - - - - - -
20 - - - - - -
25 - - - - - -
30
35
40
50
60
80

D

Prix unitaire
Shore A90 droit à rainure de traverse Shore A70 droit à rainure de traverse

RWMUN RWMUF RWMGN RWMGF
L50
~75

L76
à 100

L50
~75

L76
à 100

L50
~75

L76
à 100

L50
~75

L76
à 100

40
50
60
80

EL'uréthane est collé à chaud sur la circonférence extérieure du matériau de l'âme.

Type
MMatériau

HDuretéA couronne Droit à rainure de traverse
Sans embase À embase Sans embase À embase Partie centrale Garniture

RWCUN RWCUF RWMUN RWMUF EN AW-
5052 équiv.

Uréthane
 (coloris naturel)

Shore A90

RWCGN RWCGF RWMGN RWMGF Shore A70

Référence pièce - d - L

RWBCU58 - N20 - 320

Q��À couronne

Référence pièce - d - L - X - Y - Z

RWBMG48 - 15 - 120 - X8 - Y7 - Z5

Q����Droit à 
rainure de 
traverse

6.3 1.6

X

Y

Z

Pièce de rainure de traverse

6.3 1.6

X

Y

Z

A couronne

1010

D

+2
0L

0
-0.2

0
-0.3

(L+20)
Lorsque (L+20)>300, (L+20)

Manchon à ajustement forcé

T

5

0.
5

1.6

4-M

D1

d1

d
H9

5

1010
+2

0L
0

-0.2(L+20)

5

T

1.6

4-M

D1

d1

d
H9

5

L/2

Pièce de rainure de traverse

D
±

2

0
-0.3Lorsque (L+20)>300, (L+20)

Manchon à ajustement forcé

Droit à rainure de traverse

QForme de la rainure

t

bJS955

10 K dH9

QNouvelles dimensions de la rainure JIS (B1301)

Nominal dH9 bJS9 Tolérance T
N10 10 +0.036

0
3 ±0.0125 1.4

+0.1
0

NK10 10
4

±0.0150
1.8

N12 12 +0.043
0

N20 20
+0.052

0

6 2.8
N25 25

8
±0.0180 3.3 +0.2

0
N30 30

N35 35 +0.062
0 10

E��X≥Y
E��Pour connaître les dimensions 

des pièces à rainure de 
traverse, voir "Dimensions de 
dégagement des poulies et des 
galets tendeurs". WP.1363

D

Prix du corps Frais d'usinage 
de la rainure

(Prix du corps 
+ )

A couronne
RWBCU RWBCG

L110~150 L160~200 L210~250 L260~300 L310~350 L360~400 L410~450 L460~500 L110~150 L160~200 L210~250 L260~300 L310~350 L360~400 L410~450 L460~500
28 -
38
48
58
78

D

Prix du corps Frais d'usinage 
de la rainure

(Prix du corps 
+ )

Droit à rainure de traverse
RWBMU RWBMG

L110~150 L160~200 L210~250 L260~300 L310~350 L360~400 L410~450 L460~500 L110~150 L160~200 L210~250 L260~300 L310~350 L360~400 L410~450 L460~500
48
58
78


