
-4732 -4742

Matériaux insonores (A, B configurable)

Référence pièce - A - B

FBSKYU16.5 - 255 - 105

1 42 53

7 986

*1. Quand T=21.5
*2. Quand T=6
*3. Il peut être plié, mais cela réduit sa résistance adhésive.
*4. Quand T=36
*5. Quand T=30

 E Tous sont fabriqués dans un matériau non combustible.
 E   Retirer le papier protecteur (avec quadrillage de 1cm) pour le coller sur un objet.
 E Retirer l'huile et la poussière de la surface de contact.
 E Peut être découpé avec un cutter. Découper avec la surface adhésive vers le 
haut.
 E   Résistance adhésive (résistance d'adhérence 90) : largeur 19.6N/25mm (quand 

fixé à EN 1.4301 Équiv.)
 E BSYA se dilate et se contracte de 3% max.
 E   FBSKYKA, FBSKYKAA et FBSKYKAY sont couverts d'un revêtement externe de 

façon à être lavables et sont très résistants.

Référence pièce Incrément de 5mm (A≥B) Température d'uti-
lisation recom-

mandée (SDgrC)

Résistance à la 
chaleur (SDgrC)

Rayon de pliage 
minimum (mm)

Densité de la 
surface (kg/m2)Type Sélection T A B

1 FBS2FS (avec adhésif) FBS2F (sans adhésif)
10 20 30 50~1000 50~500

0~30 70 - 0.75*5

2 FBS4FS (avec adhésif) FBS4F (sans adhésif) 0~30 70 - 0.69*5

3 FBS140FS (avec adhésif) FBS140F (sans adhésif) 0~30 70 - 4.2 *5

4 FBSKYU 6.5 11.5 16.5 21.5 31.5 50~1000 50~800 0~30
70

200*1 3.20*1

5 FBSES 1.5 50~1000 50~800 0~30 100 2.7

6 FBSYA 3 6 10 50~800 50~500 0~130 130 5*2 12.00*2

7 FBSKYKAA 31.5 50~1000 50~800 0~30

70
Fixation 

sur surface 
plane *3

3.45

8 FBSKYKAY 16 26 36 50~800 50~500 0~70 12.75*4

9 FBSKYKA 10 20 30 50 50~1000 50~1000 0~70 0.75*5

N°
Type

Effet  M  Matériau
Adhésif Sans adhésif

1 FBS2FS FBS2F
Absorption acoustique

Mousse d'uréthane

2 FBS4FS FBS4F Mousse d'uréthane(surface : revêtement en uréthane)

3 FBS140FS FBS140F Contrôle des vibrations, 
absorption acoustique

Mousse d'uréthane

4 FBSKYU - Mousse d'uréthane + acétate de vinyle

5 FBSES - Contrôle des vibrations Acétate de vinyle

6 FBSYA - Contrôle des vibrations, isolation sonore Caoutchouc butyle(surface: polyéthylène)

7 FBSKYKAA - Contrôle des vibrations, absorption acoustique Mousse d'uréthane(surface : revêtement uréthane)+ acétate de vinyle

8 FBSKYKAY - Contrôle des vibrations, absorption acoustique, insonorisa-
tion Mousse d'uréthane(surface : revêtement uréthane)+ caoutchouc butyle

9 FBSKYKA - Absorption acoustique Mousse d'uréthane(surface : revêtement en uréthane) Partie adhésive  M  Matériau : adhésif acrylique

Référence pièce A
Prix unitaire

B
Type T 50~200 205~400 405~600 605~800 805~1000

9FBSKYKA

10
50~400 - - -405~700

705~1000

20
50~400 - - -405~700

705~1000

30
50~400 - - -405~700

705~1000

50
50~400 - - -405~700

705~1000

Référence pièce A
(A≥B)

Prix unitaire

B
Type T 50~100 105~200 205~300 305~400 405~500 505~600 605~700 705~800

1FBS2FS (avec adhésif)
FBS2F (sans adhésif)

2FBS4FS (avec adhésif)
FBS4F (sans adhésif)

Multiplicateur de prix
(sans adhésif x 0.9)

10

50 à 300 - -

-
305~500
505~800
805~1000

20

50 à 300 - -

-305~500
505~800
805~1000

30

50 à 300 - -

-305~500
505~800
805~1000

3FBS140FS (avec 
adhésif)

FBS140F (sans adhésif)

Multiplicateur de prix
(sans adhésif x 0.9)

10

50 à 300 - -

-
305~500
505~800
805~1000

20

50 à 300 - -

-305~500
505~800
805~1000

30

50 à 300 - -

-305~500
505~800
805~1000

4FBSKYU

6.5

50 à 300 - - -305~500
505~800
805~1000

11.5

50 à 300 - - -305~500
505~800
805~1000

16.5

50 à 300 - - -305~500
505~800
805~1000

21.5

50 à 300 - - -305~500
505~800
805~1000

31.5

50 à 300 - - -305~500
505~800
805~1000

5FBSES 1.5

50 à 300 - - -305~500
505~800
805~1000

6FBSYA

3
50 à 300 - -

-305~500
505~800

6
50 à 300 - -

-305~500
505~800

10
50 à 300 - -

-305~500
505~800

7FBSKYKAA 31.5

50 à 300 - - -305~500
505~800
805~1000

8FBSKYKAY

16
50 à 300 - -

-305~500
505~800

26
50 à 300 - -

-305~500
505~800

36
50 à 300 - -

-305~500
505~800

B

A ±1

±
1

B
±

0.
3

A ±0.3

32.16 Ø6

3
2

.1
6

T
1.5

1.5

T

T

T

TTT

6.0

Acétate de vinyle

Mousse 
d'uréthane

Acétate de vinyle
Caoutchouc butyle

Surface :
Polyéthylène 

Mousse d'uréthane

Surface
Mousse 

Mousse d'uréthane

Surface
Mousse 

Surface
Mousse 

Mousse d'uréthane

Surface
Mousse 

Caoutchouc butyleAcétate de vinyle

(Surface adhésive pour type adhésif)

Mousse 
d'uréthane

T

(Surface adhésive pour type adhésif)

Mousse 
d'uréthane

T

(Surface adhésive pour type adhésif)

Mousse 
d'uréthane

Su
rfa

ce
 a

dh
és

iv
e

Su
rfa

ce
 a

dh
és

iv
e

Su
rfa

ce
 a

dh
és

iv
e

Su
rfa

ce
 a

dh
és

iv
e

Su
rfa

ce
 a

dh
és

iv
e

Su
rfa

ce
 a

dh
és

iv
e

1 FBS2FS (avec adhésif)  
FBS2F (sans adhésif)

1~6

7~9

4 FBSKYU

7FBSKYKAA

2 FBS4FS (avec adhésif)  
FBS4F (sans adhésif)

5FBSES

8FBSKYKAY

3 FBS140FS (adhésif)  
FBS140F (sans adhésif)

6FBSYA

9FBSKYKA

QLe type de matériau composé avec matériau d'absorption des vibrations peut être de 5mm.


