Raccords a ventouse (avec ventouses)

Type élastique/Type a soufflets

WType fixe
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Type IJAccessoire Forme du tampon | ([JMatériau du tampon
MVSKS VPSK Mousse | Caoutchouc
MVBKN | Ventouses VPBT Soufflets Caoutchouc nitrile
MVBKE VPBE Caoutchou de sicone conducteur

Type élastique Type a soufflets Type a soufflets
N° 10~30 No.10 N°20~40
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([@Matériau du raccord : Laiton  [EJTraitement de surface : Placage autocatalytique au nickel
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MType a ressort -
Haut : Type a simple

Type IMAccessoire Forme du tampon | [[[Matériau du tampon
MVSTS VPSK Mousse | Caoutchouc
MVBTN | Ventouses VPBT Soufflets Caoutchouc nitrile
MVBTE VPBE Caoutchouc de sicane conducteur

Type élastique Type a soufflets Type a soufflets
N° 10~30 No.10D N°20540

o|

[S (course) : 6]
BTraitement de surface : Placage autocatalytique au nickel

[S (course) : 6]
[@Matériau du raccord : Laiton

[S (course) : 6]

S ® Forme K Prix uni- . . Forme T Prix uni-
Référence piece D|d|u gy W [Mas- e Référence piéce D | d|Lt|g [, [Mas-|ctagemax taire
Type [Mateissdutampon | N° 2 se g |1 ~ 30 piece(s) Type [Matrsudutangon | N° se g |duressort(N| 1 ~ 30 pigce(s)
10] 6 10 | 95 [37.2 | 151 [M14x1.0| 31.5 101 6 10 [ 95 |61.6[275| 35
15| 6 15 | 95 [37.2 | 151 | M14x1.0| 32 151 6 15 [ 9.5 [61.627.5]| 355
(IZ’!,IIaVstilIJg) S 20| 6 20 | 155 | 43.2 | 21.1 | M14x1.0 | 33.5 MV.ST S 20 6 20 [155(67.6|335| 37 |7.0~126
25] 6 25 | 155|432 | 21.1 [M14x1.0| 35 25| 6 | 25 [155(67.6|33.5]| 38.5
30| 6 30 | 155 43.2 | 21.1 [M14x1.0| 35 30 | 6 | 30 [155]67.633.5] 385
Référence pidce Forme K Prix unitaire Référence pidce Forme T Prix unitaire
D| d | L BlL| M Mas-| 1 ~ 30 piece(s) D|d|Lt B | L2 Mas-| Chargemax | 1 ~ 30 piéce(s)
Type | Matiaudutampon | N° se g [MVBKN | MVBKE Type |Matraudstampon | N° se g |duressotN) |[MVBTN [ MVBTE
10] 6 | 10 | 16 |421| 20 |Mix1.0|21.5 10|16 | 10|16 [68.1| 34 | 36 | 4.0~7.1
MVBK N 20 | 6 | 20 | 19 |46.7 [24.6 [Mi410] 365 MVBT N 20 | 6 [20 |19 [71.1] 37 [395
(Soufflets) E 30| 6 | 30 | 23 [50.7 |28.6 | M4d0| 40 E 30 | 6 | 30|23 [751| 41 [435] 7.0~126
40| 6 | 40 | 30 |57.7[35.6 | Mixi0| 48.5 40 | 6 14030 (821 48 | 52
(®)Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprés de WOS. (®Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprés de WOS.
Wiype yapree?sss?"r:ple Type [¥Accessoire Forme du tampon | ([Matériau du tampon I;f;!s: 3"'3??-’%?, :‘:cls Type [¥Accessoire Forme du tampon r@\m:«:r.au dutampon
pression (Forme MVSLS VPSK Mousse | Caoutchouc (Fome ) MVSSS VPSK Mousse
® MVBLN | Ventouses VPBT Soufflets Caoutchouc nitrile MVBSN | Ventouses VPBT Soufflets Caoutchouc nitrile
MVBLE VPBE Caoutchouc desicone conducteur — MVBSE VPBE Caoulchout de siicone conducteur
Type élastique Type a soufflets Type a soufflets Type élastique Type a soufflets  Type a soufflets
N° 10~30 No.10 N°20~40 N° 10~30 g1 No.10,,0 N°20-40 .o
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< 1 - —
] N e : B

lgais 17

- N Mg | [ o
e gl L= T s
. = LN st
I~ ' — '
5] ! 4]
= ‘ L]
[S (course) : 6] [S (course) : 6] S (course) : 6] [S (course) : 5.8] [S (course) : 5.8] S 58
ROHS]ﬂ [@MMatériau du raccord : Laiton [ Traitement de surface : Placage autocatalytique au nickel mm [@Matériau du raccord : Laiton [ Traitement de surface : Placage aui[ucgct%lllyrﬁghe au]nickel
o - Forme L Prix L6 i Forme S Prix
Référence piece Dl d| L = Lo |Mas-| Charge max Nritaire Référence piece d L = Lo |Mas-] Charge max e
Type [Mateiosdutanpon | N° se g | duressort (N) | 1~ 30 pisce(s) Type [ Matraudutanpon | N° se g | duressort (N) |1~ 30 piéce(s)
10] 6 | 10 | 95 | 59.6 | 36.5 | 46.5 10] 10 | 95 | 535 | 41.8 | 54
15| 6 | 15 | 95 | 59.6 | 36.5 | 47 15| 15 | 95 | 535 | 41.8 | 545
(IZ's,IlavstislIJ_e) S 20| 6 [ 20 [ 155 | 656 | 425 | 485 | 7.0~12.6 (Iglla\sltisuse) S 20| 20 | 155 | 595 | 47.8 | 56 7.9~15.0
q 25] 6 | 25 | 155 | 65.6 | 42.5 | 50 q 25| 25 | 155 | 595 | 47.8 | 57.5
30 ] 6 [ 30 [155[656 ] 425] 50 30 ] 30 [ 155 | 59.5 | 47.8 | 57.5
s s Forme L Prix unitaire o ces e Forme S Prix unitaire
P D|d|L1 B | L2 Mas-| Chargemax | 1 ~ 30 piéce(s) | o d | L1 B | Lo Mas- | Chargemax | 1 ~ 30 piéce(s)
Type [Matmatamor | N° se g | duressort (N) [MVBLN [MVBLE Type [Masraudutanpon | N° se g | duressort(N) [MVBSN[MVBSE
10| 6 |10 |16 (66.1] 43| 48 | 4.0~7.1 10| 10 | 16 | 59 |47.3| 56
MVBL N 20| 6 [ 20|19 [69.1| 46 | 51.5 MVBS N 20] 20 | 19 | 63 |51.3]585 79150
(Soufflets) E 30| 6 [30]23]731]50| 55 | 7.0~126 E 30]30 | 23 [ 67 |55.3] 62 : :
40| 6 | 4030 [80.1] 57 | 63.5 40| 40 | 30 | 74 [62.3]70.5
HType a ressort Type A ‘e[ Forme dutampon |_[[Matériau du tampon Référence pisce Forme R Prix
Type a course MVSRS VPSK Mousse__ | Caoutchouc chloropréne - - D|d|Li| g |, Mas-|Cargemax | ~—~ " = -
longue(Forme R) MVBRN_| Ventouses | VPBT Caoutchouc nitrile Type |wtraisioneon| N seg duressot| 1220 pice(s).
e L T o e
Type élastique D Type a soufflets D MVSR g - - L2
N° 10~30 »ﬁ* N°10~40 *’_‘¢ (@lastique) S 20 ] 6 |20[155|73.6(39.5| 39.5 |3.3~10.0
- S B 25| 6 |25 [155/73.6(39.5| 41 [3.3~10.0
e 30 [ 6 30 [155/73.6/395] 41 |33-10.0
a5 e - Forme R Prix unitaire
<TTIDNM14x1.0 (REEEED R D|d|Lt| g [, |Mas-|Cragema 120 piece(s).
S < Type Matériau dutampon | N© 2 se g |duressort(N)| MVBRN | MVBRE
) 10 6 |10 [ 16 [72.6(38.5] 37 |2.0~5.2
ol 1 Mg 7 MVBR N 20 | 6 |20 |19 |77.1] 43 | 42 |3.3~10.0
I (Soufflets) E 30| 6 [30]23|81.1] 47 | 455 [3.3~10.0
I 1016 40 | 6 [40]3088.1] 54 | 545 [3.3~10.0
sel TTT Wk 12 (®Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprés de WOS.
@ ‘ Pré pour I'i ion des r de
4 Pour le type a ressort, monter les raccords sans serrer les piéces de |'arbre a I'aide d'une clé, etc.
& Larainure de la clavette de I'arbre pourrait s'en trouver déformée et risquerait de provoquer un dysfonctionnement.
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Example

Ventouses / Fixations d'installation

fType élastique/Type a soufflets

WVentouses Type [MMatériau Forme dutampon | []Dureté | Couleur
VPSK Caoutchouc chloropréne Mousse - Noir
VPBT Caoutchouc nitrile Soufflets Shore A55 Noir
. . VPBE Caoutchouc de silicone conducteur Shore A60 Noir
Type élastique
Type élastique 0 08
No.10  gg N°15 0% N°20 N25 | M6x1.0 N°30 »E‘ M6x1.0
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Référence piece Raccord a vide Prix unitaire | Remise survolume 3
Type N° | utilisable Mvsn® | Montage 5 e | 10-30 @ Schéma structurel
10 10
15 15
VPSK 20 20 Type  fixation
25 25 I ]
S0 30 Type élastique Type a soufflets
(®Ne peut étre associé aux raccords a vide (SRK, SRKN, SRKNS) de la R1441. | Rondelle plate
ifa o Raccord a VPBT VPBE Joint (é)
BN (D vide utilisable Montage Prix unitaire | Remisesurvolme | Prix unitaire | Remisesurvolume M Tampon Tewpon
Type N° MVB X 1a9piece(s)| 10~30 |1a9piecels)| 10~30
10 10
VPBT 20 20 N ]
VPBE 30 0 Type a fixation Filtre
20 m) ( j Suppor dutampon
* Les types VPBT et VPBE incluent des vis & tampon. é/ Annezu plat

Example

o Le type élastique est adapté pour fixer les pieces a des surfaces inégales.

 Le type a soufflets est adapté a la succion sur une piéce souple telle que le vinyle.

Type élastique

Type a soufflets

Matériau mural externe d'un bétiment

Contmenen daliners e el pasiue

Minstallation MVPAT4 MVPAT6
Fixation ©5) (10.5)
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[MMatériau : Laiton B3 Traitement de surface : Placage autocatalytique au nickel

Référence piece |Mas-| Ventouse [Prix unitaire

Type | N° [se(g)| utilisable |ias0pices)
4 [1.1|N°10-N°15
613 N°20

Ordering R
Example  vpsSK10

dard et & soufflets.

MVPAT dard, profond et a soufflets.

*MVPAT4 est applicable pour les types stan-
*MVPATS6 est applicable pour les types stan-

g/vis du tampon

(@Pour le type & soufflet n°10, aucune rondelle plate et aucun support de ventouse ne sont requis.
(®)Aucune autre piéce n'est vendue avec une ventouse.

lSpécifications
Type VPSK VPBT VPBE
maximale de 80° 110° 180"
de i minimale -45° -30° -40°
1ce aux intempéries O A @)
1ce & |'ozone (@) A ()
1ce aux acides A A O
1ce aux alcali o [@) ()
Rési: (¢ huile Iégére) X (@) VAN
alhule (b toluéne) A AN L
Ré ité superficielle - - 10°~10°0/carré

BDonnées caractéristiques

* Type élastique

Diamétre du tampon : @10mm ~ G30mm
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* Type a soufflets

Diametre du tampon : 10mm ~ B40mm
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