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Supports de cylindres compacts

Q Supports à pied

Q Supports de montage à chape en U

Q Supports de cylindres compacts Type
MMatériauS Traitement de surface

En L En T
MSCLB MSCTB EN 1.0038 équiv. Oxydé noir

Supports de cylindre compact / Plaques à tourillons de cylindre
En L / En T Fixe / Configurable

Référence pièce - H - Trou sélectionnable

MSCLB16
MSCTB40

-
-

H30
H60

-
-

N3
M5

QPlaques à tourillons de cylindre

Pour cylindres compacts

Type MMaté-
riau

STraitement 
de surfaceTrou de montage Fixé Configurable

Trou taraudé CYPN CYPF EN 1.0038 
équiv. Oxydé noir

Trou traversant CYPT -

Référence pièce

CFKPB32
CTKB20 Référence pièce - S - W

CYPN32
CYPF50 - S55 - W19

Type MMatériau STraitement de surface
CFKPB EN 1.0330 

équiv.
Oxydé noir

CFKPM Placage autocatalytique au nickel

Type MMatériauSTraitement de surface AAccessoire
CTKB EN 1.1191 

équiv.
Oxydé noir Goupille x1 (EN 1.1191 équiv. Placage autocatalytique au nickel 40 ~ 45HRC)

Arbres pivots x 2 (acier à ressort)CTKM Placage autocatalytique au nickel

ELB fait référence aux dimensions du type à vis à tête basse à six pans creux.
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Dimensions lorsque le cylindre est monté. Ø32 ou plus
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* Les dimensions (   ) s'appliquent au type MSCCN monté sur support (course standard).

Référence pièce
*A B d Fd *L1 Ld LB LP t LU LJ LM LW P R RA U W LH LL

Prix unitaire
Type D.I. du tube (mm) CFKPB CFKPM

CFKPB
CFKPM

12 50.8(30.3) 22 4.5 10 24(3.5) 4.5 2.8 10 2 34 29.5 17 44 15.5 16 2 8 4.5 - -

16 52.3(30.3) 22 4.5 12 25.5(3.5) 4.5 2.8 10 2 38 33.5 19 48 20 19 2 8 5 - -

20 65.2(41.2) 29.5 6.5 14 28.5(4.5) 6.6 4 17.5 3.2 48 42 24 62 25.5 23.5 3.2 9.2 5.8 - -

25 72.2(44.7) 32.5 6.5 16 32.5(5) 6.6 4 17.5 3.2 52 46 26 66 28 26 3.2 10.7 5.8 - -

32 78.7(47.2) 33 6.5 - 38.5(7) 6.6 4 17 3.2 57 19 30 71 34 3.2 3.2 11.2 5.8 57 13

40 85.2(53.7) 39.5 6.6 - 38.5(7) 6.6 4 23.5 3.2 64 18.5 33 78 40 3.2 3.2 11.2 7 64 13

50 92.2(56.7) 40.5 9 - 43.5(8) 9 5 17.5 3.2 79 21 39 95 50 3.2 3.2 14.7 8 78 14

* Les dimensions (    ) s'appliquent au type MSCCN monté sur support (course standard).

Référence pièce
*A B *CL *L1 Cd CH CS H Ct CA CQ CB CW CT CP C d

Prix unitaire
Type D.I. du tube (mm) CTKB CTKM

CTKB
CTKM

12 56(45.5) 22 50.0(39.5) 14(3.5) 5 14 6 7 4 25 15.5 5 10 - 12 C2 4.5

16 58.5(46.5) 22 52.5(40.5) 15.5(3.5) 5 15 6 10 4 29 20 6.5 12 - 14 C2 4.5

20 75(61) 29.5 66.0(52.0) 18.5(4.5) 8 18 9 12 5 36 25.5 8 16 - 20 C3 6.5

25 85(67.5) 32.5 75.0(57.5) 22.5(5) 10 20 10 14 5 40 28 10 20 - 24 C3 6.5

32 91.5(70) 33 81.5(60.0) 28.5(7) 10 20 10 14 5 45 34 18 36 20 - - 6.5

40 100(78.5) 39.5 90(68.5) 28.5(7) 10 22 10 14 6 52 40 18 36 20 - C5 6.5

50 116(90.5) 40.5 102(76.5) 33.5(8) 14 28 14 20 7 64 50 22 44 28 - C8 8.5

QAccessoires des supports à chape en U

N° Dd9 d L2 L3 N M Bague de retenue

12
 5 -0.030

-0.060 4.8   0
- 0.04

10.2 14.6
2.2 0.7 + 0.10

   0
Type C pour l'arbre   
516 12.2 16.6

20  8 -0.040
-0.076 7.6   0

- 0.06 16.2 21 2.4 0.9 + 0.10
   0 Type C pour l'arbre   8

25

10 -0.040
-0.076 9.6   0

- 0.09

20.2 25.6

2.7
1.15 + 0.14

   0

Type C pour l'arbre   
1032

36.2 41.6
40

50 14 -0.050
-0.093 13.4   0

- 0.11 44.2 50.6 3.2 Type C pour l'arbre   14

Type à trous Trou traversant Trou taraudé (normal)
Code N M

Forme

Usinage
Dimension

Diamètre nominal

3 5 6
d 4.5 6.5 9

d

MN

Trou sélectionnable

25 6.3

D

6.3

2-C2
L1

T/2

T

F

P

L

2-d

a

F

S

H

4 trous sélectionnés
M (trou taraudé)
N (trou traversant)

D

En L En T

4 trous sélectionnés
M (trou taraudé)
N (trou traversant)

6.
3

F

F

a

D

H

S

T

L/2

2-C1

2-d

B

V

L

A

A

0.1

R2 ou inf. ±
0.

3

6.3

Référence pièce H Incrément de 
1mm

Trou sélectionnable
a B L T F D S V d Prix unitaire

Type D.I. du tube (mm) Sélection Diamètre nominal

   MSCLB

12 25~40 M

(trou taraudé)

N

(trou traversant)

3 13
18

27
6

15.5 15.5
12

15
5.516 26~40 15 31 20 21 20

20 33~50

5

18
22

38
8

25.5 14
15

25
6.525 35~50 20 42 28 16 30

32 42~55 23
25

47
10

34 22
18

32
940 45~60 26 54 40 29 40

50 51~65 6 32 66 50 36 50

Q En L

Référence pièce H Incrément de 
1mm

Trou sélectionnable
a L P F L1 D T S d Prix unitaire

Type D.I. du tube (mm) Sélection Diamètre nominal

   MSCTB

12 20~50 M

(trou taraudé)

N

(trou traversant)

3 13
50

38 15.5 26 15.5
10 10 5.516 15 40 20 30 21

20
25~60 5

18 65 50 25.5 36 14

12 15 6.5
25 20

75
60

28 40 16
32 23 34 46 22
40 30~70 26 65 40 52 29
50 35~80 6 32 100 82 50 64 36 16 9

Q En T

25 3.2B

D

A

F
G

H S

F

W
+0.5
+0.2

d +0.2
03.

2
3.

2

T

4 trous sélectionnés
M (trou taraudé)
N (trou traversant)

25 3.2B

D

A

F
G

H S

F

W
+0.5
+0.2

d +0.2
03.

2
3.

2

T

4 trous sélectionnés
M (trou taraudé)
N (trou traversant)

Type à trous Trou taraudé (normal) Trou traversant

Forme

M N

Trou sélectionnable

Référence pièce S W

D

A H

B F

Trou de 
montage

G T d
D.I. du tube 
du cylindre 
utilisable

Trou taraudé Trou traversant

Type N° Fixé
Configurable, 
incrément de 

1mm
Fixé

Configurable, 
incrément de 

1mm
Fixé Configurable Fixé Configurable

CYPN CYPF CYPT
M 

(normal)
N (trou 

traversant)
Prix unitaire Volume

Remise Prix unitaire Volume
Remise Prix unitaire Volume

Remise

1 à 4 pièce(s) 5~10 1 à 4 pièce(s) 5~10 1 à 4 pièce(s) 5~10

(fixe)

CYPN
CYPT
(Configurable)

CYPF

12 19 19~29
10 8~10 16 40

H+15
25

S+6 30
15.5

M3 - 6 9 5
Ø12 - - - -

16 21 21~31 21 42 27 20 Ø16 - -
20 27 27~37

12 10~12 25 52 H+18 34
S+7

38 25.5

M5 6.5
8 12 6

Ø20
25 29 29~39 28 57 H+21 36 44 28 Ø25
32 35 35~45

16 10~16 32 66 H+23 43 S+8 50 34 12
16

8 Ø32
40 40 40~50 42 75 H+26 49 S+9 55 40 14 10 Ø40
50 50 50~60 19 12~19 54 95 H+33 62 S+12 65 50 M6 9 17 19 12 Ø50
63 60 60~70 62 111 H+39 72 80 60 M8 - 20 Ø63 - -

Charnière

Plaque

CYPN

HPAN
(P.1570)

MSCCS (P.1486)
Cylindre compact

MSCLB

B+tension L1

CL+tension

A+tension

Dimensions lorsque le cylindre est monté.
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D.I du tube
12,16,20,25

D.I du tube 32

D.I du tube 40, 50

Remarque) Le chanfrein C5 est pour le D.I.
de tube 40, C8 est pour le D.I. 50.
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