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Joints flottants - Montage sur embase
Embase carrée / Embase carrée - fine

Référence pièce

FJCF10

Référence pièce

BPFJ10

QCaractéristiques :L'embase carrée rend ce type compact. Une longueur de conception plus courte est possible pour une disposition en série. QCaractéristiques :Pas de montage configurable.

Type Jeu
Brides de montage Connecteur de cylindre

MMatériau STraitement de surface MMatériau HDureté STraitement de surface

Type à 
embase 
carrée

FJCF EN 1.1191 
équiv.

Oxydé noir EN 1.1191 
équiv. 28~33HRC

Oxydé noir
FJCFM Placage autocatalytique au nickel Placage autocatalytique au nickel
FJCFS EN 1.4301 équiv. - EN 1.4301 équiv. - -

Embase 
carrée - Fine FJCFT EN 1.1191 

équiv. Oxydé noir EN 1.1191 
équiv. 28~33HRC Oxydé noir

M
Prix unitaire

Embase carrée Embase carrée - Fine

FJCF FJCFM FJCFS FJCFT
6 -
8 -
10
14
18
22 -
26 -

QPlaques de support Type M Matériau H Dureté S Traitement de surface
BPFJ EN 1.1191 

équiv. 28~33HRC
Oxydé noir

BPFJM Placage autocatalytique au nickel

BPFJS EN 1.4301 équiv. - -

Joints flottants - Montage sur embase
Glissière

Référence pièce

FJY18

M

Prix unitaire

Jeu Connecteur 
de cylindre

Bride de montage 
(jeu de 2 pièces)

FJY FJMY FJMYN FJY-H
6
8

10
14 - -
16 -
18 - -
20 -
22

Vis
Composants Brides de montage Connecteur de cylindre

Jeu Connecteur de cylindre Bride de montage MMatériauSTraitement de surface HDureté MMatériauSTraitement de surface HDureté

Taraudé FJY - FJY-H EN 1.1191 
équiv. Oxydé noir 40~45HRC EN 1.1191 

équiv. Oxydé noir  Section, 45 ~ 50HRC 
Surface durcie par inductionFileté FJMY FJMYN

Taraudé Fileté
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• Brides de montage • Connecteur de cylindre
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QBride de montage et connecteurs de cylindre - Jeux / Bride de montage

Référence pièce
Connecteur de cylindre Brides de montage

Taraudé Fileté D D1 H T W A G B G1 E t T1 d d1 h C
Type M MxPas L MxPas L1 F

Jeu
Connecteur, taraudé

FJY

Connecteur, fileté

FJMY

Connecteur de cylindre
Connecteur, fileté

FJMYN

Bride de montage

FJY-H

6 6x1.0 14 6x1.0 11 13 20 14 18 4 12 22 12
14 6 3

4 8
4.5 8 4.5

28 8x1.25 17 8x1.25 14 15 23 16 20 5 14 25 14 5 11

10 10x1.25 21 10x1.5 16 18 30 21 27 6 19 34 20 19 8 4 6 13 5.5 9.5 5

14 14x1.5 25 - - -
38 27 34 7 24 42 26 22 9 5 7 15 6.5 11 6.5

3

16 - - 16x2.0 19 30

18 18x1.5 28 - - -
45 32 40 8 30 48 30 25 10 5 8 15

10 14 820 - - 20x2.5 20 32

22 22x1.5 33 22x2.5 23 35 56 40 50 10 36 60 38 28 11 7 10 18

QCaractéristiques
1.  Le désalignement latéral admissible peut être ajusté en réglant le pas de montage à la position 

adéquate.
2.  La conception de retrait par glissement est également adaptée à une utilisation dans des condi-

tions exigeant des entretiens réguliers.

FJY18 FJMY20

13

28

61
81

61
81

32
20

5

Assemblé (lorsque le désalignement admissible est de 0.5mm)

25 6.3• Connecteur de cylindre (monté)
• Brides de montage

M14~26
• Brides de montage

M6~10
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Contre-alésage d1 Profondeur H1

QEmbase carrée
Référence pièce Connecteur de cylindre Brides de montage

Type M MxPas L D D2 H T W A G B G1 W1 D1 t F d d1 H1 C

Jeu

FJCF
FJCFM
FJCFS

6 6x1.0 10 12 11 16 4 13 38 26 16
-

14 13 4 8 4.5 8 4
28  8x1.25 12 14 13 20 5 16 43 30 20 17 15 5 10 5.5 9.5 5

10 10x1.25 16 18 15 24 7 20 50 35 24 21 19 7 14
7 11 6

314 14x1.5 18 24 20 32 8 26 60 45 32 16 27 25 8 16
18 18x1.5 20 30 26 38 9 33 75 55 38 20 34.5 31.5 9 18 10 14 8
22 22x1.5 24 35 30 48 11 40 90 65 48 25 42 37 11 22

12 17.5 10 4
26 26x1.5 28 40 32 54 13 45 100 75 54 30 47 42 13 26

FJCF

25(n°6~10) (n°14~22) 6.3

GA

G1

B 3

4-C4-K

GA

B

4-C

2-K

6.36.3

Référence pièce
A G B G1 K C Prix unitaire

Type N° BPFJ BPFJM BPFJS

BPFJ
BPFJM
BPFJS

6 38 26 16
-

4.5
28 43 30 20 5.5

10 50 35 24
7

314 60 45 32 16
18 75 55 38 20 10
22 90 65 48 25 12 4

QEmbase carrée - Fine
Référence pièce Connecteur de cylindre Brides de montage

Type M MxPas L D D2 H T W A G B G1 W1 D1 t F d d1 H1 C

Jeu
FJCFT

10 10x1.25 8 18 15 24 3.5 20 50 35 24 - 21 19 3.5 7
7 11 4

314 14x1.5 9 24 20 32 4 26 60 45 32 16 27 25 4 8
18 18x1.5 10 30 26 38 4.5 33 75 55 38 20 34.5 31.5 4.5 9 10 14 5


