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Illustration du produit

Informations générales de commande

 
Version Série W, Plaque de fixation
Référence 1050280000
Type WHP 2.5-35N/10X3 BL
GTIN (EAN) 4008190044640
Qté. 20 pièce(s)
 

 

 

Câblage des installations
Pour le montage des installations, nous offrons un
système complet organisé autour du rail en cuivre
10×3 et comprenant des composants parfaitement
coordonnés : depuis les blocs de jonction d'installation,
les blocs de jonction de conducteurs et les blocs
de jonction de distribution jusqu'au choix complet
d'accessoires tels que les barrettes de liaison et les
supports de barres collectrices.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=1050280000
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Dimensions et poids
 
Profondeur 47 mm   Profondeur (pouces) 1,85 inch
Hauteur 60 mm   Hauteur (pouces) 2,362 inch
Largeur 2 mm   Largeur (pouces) 0,079 inch
Poids net 3,876 g    
 

Températures
 
Température de stockage

-25 °C...55 °C
  Température d'utilisation permanente,

min. -50 °C
Température d'utilisation permanente,
max. 120 °C

   
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC000886   ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886   ECLASS 9.0 27-14-11-33
ECLASS 9.1 27-14-11-33   ECLASS 10.0 27-14-11-33
ECLASS 11.0 27-14-11-33   ECLASS 12.0 27-14-11-33
 

Autres caractéristiques techniques
 
Instruction de montage Passage   enclipsable Oui
 

Caractéristiques des matériaux
 
Matériau Wemid   Couleur bleu
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0    
 

Caractéristiques du système
 
Version Flasque de fermeture et

plaque intermédiaire
  Rail

TS 35
 

Dimensions
 
Décalage TS 35 32 mm    
 

Généralités
 
Instruction de montage Passage   Rail TS 35
 

Agréments
 
ROHS Conforme
 

Téléchargements
 
Données techniques CAD data -- STEP
Données techniques WSCAD
Documentation utilisateur StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures
 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//59960
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//87149
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

