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Les connexions transversales vissables sont faciles a
monter et a démonter. Grace a la grande surface du
contact, méme les courants élevés peuvent étre transmis
avec une fiabilité de contact maximale.

Fax. +495231 14-2083
info@weidmueller.com

www.weidmueller.com
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Informations générales de commande

Version Série W, Connexion transversale@, pour bornes,
Nombre de poles: 2

Référence 1052360000

Type waQv 6/2

GTIN (EAN) 4008190075866

Qté. 50 piece(s)
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Caractéristiques techniques

Dimensions et poids
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Profondeur 18 mm Profondeur (pouces) www.weidmuelle?.88ninch
Hauteur 14,1 mm Hauteur (pouces) 0,555 inch
Largeur 7.6 mm Largeur (pouces) 0,299 inch
Poids net 3.2g
Températures
Température de stockage Température d'utilisation permanente,

-25°C..55 °C min. -60 °C
Température d'utilisation permanente,
max. 130°C
Classifications
ETIM 6.0 EC000489 ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489 ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40 ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40 ECLASS 12.0 27-14-11-40
Autres caractéristiques techniques
Type de fixation Vissé
Caractéristiques des matériaux
Matériau PA 66 Couleur jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Caractéristiques du systéme
Version pour bornes
Caractéristiques nominales
Courant nominal 57 A
Connexions transversales
Courant nominal 2 péles 57 A Courant nominal multipolaire 57 A
Nombre des blocs de jonction pontés Plage de couple de serrage vis de

2 fixation 0,6..1,0 Nm
Type Connexion transversale@
Dimensions
Pas en mm (P) 8 mm
Généralités
Nombre de podles 2
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