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Ce relais de sécurité est utilisé dans les domaines de
l'automatisation des processus qui nécessitent une mise
a l'arrét fonctionnelle en toute sécurité. Le module répond
aux exigences de SIL3 selon la norme EN 61508.

* Variante sans circuit de surveillance

¢ Certifié TUV et avec « fonction de sécurité approuvée »
e Certifié cULus

* En option, compatible avec les modules de sortie
Triconex® Tricon™, Trident™, et Tri-GP™

¢ Entrée multi-tension (24 - 230 V UC) dans le circuit de
surveillance

¢ Fusible accessible de I'extérieur

Informations générales de commande

Version SAFESERIES, Relais de sécurité,24 V DC *
20%, 35 mA, Courant de commutation max.,
fusible interne : 5 A (voir Derating), SIL 3, EN

61508:2010
Référence 1303890000
Type SCS 24VDC P1SIL3DS
GTIN (EAN) 4050118102697
Qté. 1 piéce(s)
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Dimensions et poids

H Y 4 @ 1Al 11

Profondeur 114,1T mm Profondeur (pouces) www.weidmueHeft82ninch
Hauteur 117.3 mm Hauteur (pouces) 4,618 inch
Largeur 22,5 mm Largeur (pouces) 0,886 inch
Poids net 1779
Températures
Température de stockage -40 °C...85 °C Température de fonctionnement -25°C..50 °C
Température de fonctionnement, min. -25 °C Température de fonctionnement, max. 50 °C
Humidité 40 °C/93 % d'humidité

rel., pas de condensation
Classifications
ETIM 6.0 EC001449 ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449 ECLASS 9.0 27-37-18-19
ECLASS 9.1 27-37-18-19 ECLASS 10.0 27-37-18-19
ECLASS 11.0 27-37-18-19 ECLASS 12.0 27-37-18-19
Entrée (circuit de sécurité)
Désignation des raccordements (circuit Tension nominale de commande
de sécurité) A1, A2 24V DC £ 20%
Consommation de courant Consommation de courant garantie a 24

42 mA VDC-10 % 35 mA
Courant a la mise sous tension <170 mA Indicateur d'état LED jaune
Circuit de protection Protection contre

inversions de polarité,

Diode de roue libre
Sortie (circuit de sécurité)
Désignation des raccordements (sortie Design du contact 1 x de-energised to safe
de sécurité) 13,14, 156 (NO contact)
Matériau de base du contact Tension de commutation max.

AgNi 0,15 flash or admissible 250V AC/30VDC
Courant de commutation max. Courant de commutation max., fusible
admissible 5A interne 5 A (voir Derating)
Courant de commutation max., fusible Puissance de commutation max.
externe 5 A (voir Derating) 1250 VA
Fusible interne b A passif Fusible amont externe b A passif
Protection contre les courts-circuits Non Temps de mise en route typ. 7 ms
Temps de retombée typ. 14 ms Puissance de commutation min. TI0OmA@ 12V
Caractéristiques techniques de sécurité de base
Tproof 12 Years Type d'appareil A
Tolérance du hardware aux erreurs (HFT)2 Catégorie de sécurité SIL 3
Norme de sécurité EN 61508:2010
Caractéristiques générales
Altitude de service <2000 m, au-dessus du Rail

niveau de la mer TS 35
Couleur Résistance aux gaz nocifs selon EN Oui (art. N2 : 1304040000

noir, jaune 60068-2-60 seulement)
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Coordination de l'isolation

H Y 4 @ 1Al 11
Tension nominale 300V Degré de pollution www.weidmueler.com
Catégorie de surtension Lignes d'air et de fuite c6té commande -
I} cOté charge 25,56 mm
Rigidité de tension c6té commande - Tenue en tension par rapport au rail
coté charge 4 kVesr / 1 min profilé 4 kVeir / 1 min.
Tension de tenue au choc 6 kV (1,2/50 us) Degré de protection IP20

Informations suplémentaires sur les agréments / standards

Normes EN 61000, EN 61326-3-2 N¢ de certificat (cULus) E223474

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de Longueur de dénudage, raccordement

conducteurs Raccordement vissé nominal 8 mm
Couple de serrage, min. 0.4 Nm Couple de serrage, max. 0,6 Nm
Sections de raccordement, Plage de serrage, min.
raccordement nominal 1,5 mm?2 0,13 mm?2
Plage de serrage, max. Section de raccordement du conducteur,

2,5 mm?2 AWG, min. AWG 26
Section de raccordement du conducteur, Section de raccordement du conducteur,
AWG, max. AWG 12 min. 0,2 mm?2
Section de raccordement du conducteur, Section de raccordement du conducteur,
max. 2,5 mm? souple, min. 0,2 mm?2
Section de raccordement du conducteur, Section de raccordement du conducteur,
souple, max. 2,5 mm?2 souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,2 mm?2

Section de raccordement du conducteur,
souple avec embout DIN 46228/4, max.2,5 mm?2

Section de raccordement du conducteur,
souple, embout (DIN 46228-1), min. 0,2 mm?2

Section de raccordement du conducteur,
souple, embout (DIN 46228-1), max. 2,5 mm?2

Dimension de la lame
Gr. PHO

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 807f1906-ce90-4f93-8801-4b128b343e6b
Agréments

Ce @ﬂs[ﬂ o

LISTED

ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
N2 de certificat (cULus) E223474
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Agrément/Certificat/Document de
conformité

TUV Safety Approved certificate www.weidmueller.com
EU Konformitatserklarung / EU Declaration of Conformity

Données techniques

CAD data — STEP

Données techniques

WSCAD

Documentation utilisateur

Beipackzettel / Package Insert - multilingual
Safety manual - English
Sicherheitshandbuch - Deutsch

Catalogue

Catalogues in PDF-format

Brochures
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Schéma Courbe de dératinginfo@weidmueller.com
Safety OUT Derating curve safety output
max. 240VAC mounted side by side, horizontal and vertical installation
switching voltage 6
13 14 T 15

Load currentin A
o

: N\

ST

Relay {7
Output
1
T A1_A_
0
24V 0V 0 10 20 30 40 50 60
Logic Input Ambient temperatur in °C
Courbe de charge limite DC Dessin coté

DC Load breaking curve safety output

Resistive load

§3
= 200
E \
£ 100 \ gl £
] N E|
3 S
50 =
\\
20
10 E
01 02 05 1 2 5 10 = oo !
Switching current [A] BN

Date de création 29 mars 2023 12:18:07 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées 5



Fiche de données

Weidmiiller 3%

SCS 24VDC P1SIL3DS

Weidmiiller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +495231 14-0

Fax. +495231 14-2083

info@weidmueller.com

Miscellaneous

www.weidmueller.com

S SAFESERIES

Housing
C  CH20M housing

Wire connection

method
S Screw Connection

Control voltage

Coating of the internal PCBA
G3 Coating according
ISA §71.04-1985, Class G3

Special features

I Special version for Schneider
Electric DCS process systems

M Monitoring circuit {non safety)

Typical application

24voC

DS De-energized to safe

P Process safety |

Number of |

L SIL3 Safety integrity level 3

output channels
1 1 channel

Clé de codage des modeles
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