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Outre les presse-étoupes pour une large gamme
d'applications, la gamme de produits est complétée

par des bouchons, des éléments de compensation

de pression, des adaptateurs et les accessoires
correspondants tels que les écrous de blocage, les
bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de
mise a la terre.

Informations générales de commande

Version VPK (bouchon aveugle en plastique), Bouchons
obturateurs, fermé, M 12, 6 mm, IP65, Polyamid 6
(PAG - GF30)

Référence 1776930000

Type VP M12 K54

GTIN (EAN) 4032248156375

Qté. 100 piece(s)
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Caractéristiques techniques

Dimensions et poids
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H Y 4 @ 1Al 11
Longueur 5,5 mm Longueur (pouces) www.weidmuel®2ddninch
Diametre 12 mm Epaisseur du paroi, max. 5 mm
Poids net 09¢g
Températures
Température de fonctionnement -40°C...100 °C Température de fonctionnement, min. -40 °C
Température de fonctionnement, max. 100 °C
Classifications
ETIM 6.0 EC000451 ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451 ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-33 ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25 ECLASS 12.0 27-14-08-05
Caractéristiques générales
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-2 Degré de protection IP54
Degré de protection avec GWDR IP65 Diamétre de la téte 15 mm
Diamétre du joint d'étanchéité 12 mm Filetage (extérieur) M 12
Halogene Non Longueur du filetage 6 mm
Matériau Polyamid 6 (PAG6 - GF30) Pas de vis 1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max. 100 °C Plage de température d'utilisation, min. -40 °C
Presse-étoupes Meétrique
Agréments
Agréments
ROHS Conforme
Téléchargements
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