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Informations générales de commande

Version RIDERSERIES RCL, Socle relais, Nombre des
contacts: 2, Inverseur, Raccordement vissé

Référence 8693930000

Type SRC 2CO N

GTIN (EAN) 4032248365418
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Dimensions et poids

Profondeur 50 mm Profondeur (pouces) 1,969 inch
Hauteur 77 mm Hauteur (pouces) 3,031 inch
Largeur 15,6 mm Largeur (pouces) 0,61 inch
Poids net 41g
Températures
Température de stockage -40°C..70°C Température de fonctionnement -40°C..70°C
Température de fonctionnement, min. -40 °C Température de fonctionnement, max. 70 °C
Humidité 40 °C/93 % d'humidité

rel., pas de condensation
Classifications
ETIM 6.0 EC001456 ETIM 7.0 EC001456
ETIM 8.0 EC001456 ECLASS 9.0 27-37-16-03
ECLASS 9.1 27-37-16-03 ECLASS 10.0 27-37-16-03
ECLASS 11.0 27-37-16-03 ECLASS 12.0 27-37-16-03
Données de mesure UL
Certificat N2 (cURus) E223759
Coté charge
Type de contact 2 Inverseur
Caractéristiques générales
Version conception plate Rail TS 35
Couleur noir
Coordination de I'isolation
Rigidité diélectrique, Entrée/Sortie 2,5 KVeft / 1 min. Rigidité diélectrique des contacts voisins 2,5 KV / 1 min.
Degré de protection IP20
Informations suplémentaires sur les agréments / standards
Normes UL508 Certificat N® (cURus) E223759
Caractéristiques de raccordement
Technique de raccordement de Couple de serrage, min.
conducteurs Raccordement vissé 0,5 Nm
Couple de serrage, max. 0,8 Nm Dimension de la lame Taille PH1
Pas en mm (P) 5 mm

Date de création 30 mars 2023 15:07:25 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées



Weidmiiller 3

SRC2CON Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 26
D-32758 Detmold

Germany
www.weidmueller.com
Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments c €

ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

Certificat N2 (cURus) E223759

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de

conformité EU Konformitatserklarung / EU Declaration of Conformity

Données techniques WSCAD
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