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Moment admissible/Charge nominale/Course de l'actionneur à axe simple LX Moment d'inertie/Poids total de l'actionneur à axe simple LX

Roulement à contact oblique
(Monté sur le support moteur)

Section transversale

Bloc

Vis à billes

Présentation

Charge radiale Charge radiale inverse

Charge latéraleCharge latérale
FVFV

FH FH

Arc en ogive

45°

Coupe transversale agrandie : rainures en arc gothique à double rangée

• Glissière
La charge nominale de base est identique dans les quatre directions : directions radiale, radiale inverse et latérales. Pour les valeurs, voir la section sur les charges nominales.

• Vis à billes
La précharge est appliquée à l'aide d'une vis à billes (meulée) de précision. La structure intégrée du bloc et de l'écrou de vis à bille permet d'appliquer des charges axiales.
Voir la section relative aux charges nominales de base pour les connaître.

• Roulement (côté fixe)
Les roulements à contact oblique sont intégrés au support moteur, ce qui permet l'application de charges axiales. Voir la section relative aux charges nominales de base pour les connaître.

Les glissières utilisent deux rangées de rainures en arc gothique, elles sont compactes et leur profil est abaissé.

Direction des charges

Section transversale du rail

Axe des Y

Centre de gravité

h
Axe des X

Bloc simple

Ma : Moment de tangage

Les charges de moment peuvent être appliquées dans les trois directions.

Glissières hautement rigides avec centre de gravité abaissé.

*Pour le type à bloc double, les valeurs sont celles obtenues lorsque deux blocs sont en contact.
Le tableau ci-dessus indique les valeurs de référence à l'état statique.
Pour calculer la durée de vie, utiliser notre logiciel de calculs techniques.

IX : Moment d'inertie de section autour de l'axe X IY : Moment d'inertie de section autour de l'axe Y

Type Qté de blocs Qté de blocs
Moment statique admissible (N • m)

Ma Mb Mc

LX15 1 Longue 13 13 41

LX20
1

Longue
27 27 93

2 353 353 186

LX26
1

Longue
70 70 225

2 902 902 450

LX30

1
Longue

126 126 387

2 1515 1515 774

1
Courte

63 63 208

2 579 579 417

LX45

1
Longue

291 291 972

2 3945 3945 1944

1
Courte

145 145 515

2 1444 1444 1029

Type
Moment d'inertie de section transversale (mm4) Centre de gravité (mm) Poids (kg/100mm)

IX IY h W

LX15 1.0×103 1.7×104 3.4 0.13

LX20 3.2×103 5.2×104 4.4 0.22

LX26 1.0×104 1.4×105 6.1 0.37

LX30 2.5×104 3.1×105 7.8 0.60 

LX45 8.8×104 10.4×105 11.0 1.10

Bloc double

Mb : Moment de lacet
Mc : Moment de roulis

Moment admissible

Rigidité de la glissière

Course (mm)

Type
Unité de 

lubrification 
équipée MX

Bloc
Longueur de la glissière L (mm)

75 80 100 125 150 175 200 250 300 350(340)* 400(390)* 450(440)* 500(490)* 550(540)* 600(590)*

LX15 
P.375

- Long x 1 26.9 - 51.9 76.9 101.9 126.9 151.9 - - - - - - - -
MX Long x 1 - - 43.9 68.9 93.9 118.9 143.9 - - - - - - - -

LX20 
P.377

- Long x 1 - 16.5 36.5 - 86.5 - 136.5 186.5 236.5 - - - - - -
MX Long x 1 - - - - 76.5 - 126.5 176.5 226.5 - - - - - -
- Long x 2 - - - - - - 79.5 129.5 179.5 - - - - - -

LX26 
P.381

- Long x 1 - - 17 - 67 - 117 167 217 267 317 - - - -
MX Long x 1 - - - - - - 105 155 205 255 305 - - - -
- Long x 2 - - - - - - - 91 141 191 241 - - - -

LX30 
P.385

- Long x 1 - - - 29 54 - 104 154 204 254 304 354 404 454 504
- Court 1 pc. - - - 54.5 79.5 - 129.5 179.5 229.5 279.5 329.5 379.5 429.5 479.5 529.5

MX Long x 1 - - - - - - 90 140 190 240 290 340 390 440 490
MX Court 1 pc. - - - - 65.5 - 115.5 165.5 215.5 265.5 315.5 365.5 415.5 465.5 515.5
- Long x 2 - - - - - - - - 116 166 216 266 316 366 416
- Court 2 pcs - - - - 17 - 67 117 167 217 267 317 367 417 467

LX45 
P.389

- Long x 1 - - - - - - - - - 210.4 260.4 310.4 360.4 410.4 460.4
- Court 1 pc. - - - - - - - - - 247.9 297.9 347.9 397.9 447.9 497.9

MX Long x 1 - - - - - - - - - 194.4 244.4 294.4 344.4 394.4 444.4
MX Court 1 pc. - - - - - - - - - 231.9 281.9 331.9 381.9 431.9 481.9
- Long x 2 - - - - - - - - - 88.8 138.8 188.8 238.8 288.8 338.8
- Court 2 pcs - - - - - - - - - 163.8 213.8 263.8 313.8 363.8 413.8

 E La course effective est indiquée dans les dimensions, avec une marge de 2.5mm de chaque côté en partant des extrémités.
* ( ) est la longueur de la glissière LX45.

Poids total (kg)

Type Bloc
Longueur de la glissière L (mm) Bloc

1 pc.
(kg)75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 

(340)*
400

(390)*
450 

(440)*
500 

(490)*
550 

(540)*
600 

(590)*

LX15 Long x 1 0.13 - 0.17 0.22 0.29 0.35 0.38 - - - - - - - - 0.035
LX15C Long x 1 0.18 - 0.22 0.28 0.35 0.41 0.45 - - - - - - - - 0.075
LX20 Long 1 pc./2 pcs - 0.40 0.45 - 0.58 - 0.70/0.79 0.83/0.92 0.96/1.05 - - - - - - 0.09

LX20C Long 1 pc./2 pcs - 0.51 0.56 - 0.69 - 0.81/0.97 0.94/1.10 1.07/1.23 - - - - - - 0.16
LX26 Long 1 pc./2 pcs - - 0.87 - 0.95 - 1.16 1.37/1.57 1.58/1.78 1.79/1.99 2.00/2.20 - - - - 0.2

LX26C Long 1 pc./2 pcs - - 1.07 - 1.15 - 1.36 1.57/1.89 1.78/2.10 1.99/2.31 2.20/2.52 - - - - 0.32

LX30 Long 1 pc./2 pcs - - - 1.30 1.47 - 1.81 2.14 2.48/2.79 2.81/3.12 3.15/3.46 3.48/3.79 3.82/4.13 4.16/4.47 4.49/4.80 0.31
Court 1 pc./2 pcs - - - 1.18 1.35/1.53 - 1.68/1.86 2.02/2.20 2.35/2.53 2.69/2.87 3.03/3.21 3.36/3.54 3.70/3.88 4.03/4.21 4.37/4.55 0.18

LX30C
Long 1 pc./2 pcs - - - 1.75 1.92 - 2.25 2.59 2.92/3.49 3.26/3.83 3.59/4.16 3.93/4.50 4.26/4.83 4.60/5.17 4.94/5.51 0.57
Court 1 pc./2 pcs - - - 1.50 1.66/1.98 - 2.00/2.32 2.34/2.66 2.67/2.99 3.01/3.33 3.34/3.66 3.68/4.00 4.01/4.33 4.35/4.67 4.69/5.01 0.32

LX45
Long 1 pc./2 pcs - - - - - - - - - 5.77/6.69 6.37/7.29 6.98/7.90 7.58/8.50 8.18/9.10 8.78/9.70 0.92
Court 1 pc./2 pcs - - - - - - - - - 5.38/5.91 5.98/6.51 6.58/7.11 7.18/7.71 7.78/8.31 8.39/8.92 0.53

LX45C
Long 1 pc./2 pcs - - - - - - - - - 6.59/8.09 7.23/8.73 7.86/9.36 8.49/9.99 9.13/10.63 9.76/11.26 1.5
Court 1 pc./2 pcs - - - - - - - - - 5.94/6.78 6.57/7.41 7.20/8.04 7.84/8.68 8.47/9.31 9.10/9.94 0.84

* ( ) est la longueur de la glissière LX45.

Poids supplémentaire de l'unité de lubrification équipée MX

Type Poids supplémentaire (kg)

LX15(C) 0.002
LX20(C) 0.004
LX26(C) 0.007
LX30(C) 0.011
LX45(C) 0.024Capacité de charge

 E Les charges nominales des colonnes relatives à la glissière sont celles pour un bloc. 
 E Pour calculer la durée de vie réelle, utiliser notre logiciel de calcul technique.

Type Bloc
Glissière Vis à billes Direction axiale du roulement (côté fixe)

Charge dynamique de 
base nominale C (N)

Charge statique de 
base nominale (N)

Ecartement 
radial (µm)

Charge dynamique de 
base nominale Ca (N)

Charge statique de 
base nominale C0a (N)

Diam. de 
l'arbre (mm)

Pas réel 
(mm)

Diam. int. 
(mm)

Diam. du centre 
de la bille (mm)

Charge dynamique de 
base nominale Ca (N)

Charge statique ad-
missible P0a (N)

LX1502 Longue 2072 3701 -3~0 208 265 5 2 4.534 5.15 678 415
LX2001

Longue 3277 6199 -3~0
482 642

6
1 5.3 6.15

730 461
LX2005 822 1026 5 4.918 6.3
LX2602

Longue 6522 11871 -4~0
1712 2251

8
2 6.4 8.3

1637 1205LX2605 1600 2097 5 6.46 8.3
LX2610 782 961 10 6.46 8.3
LX3005

Longue 9732 17218 -4~0
1831 2389

10
5 8.2 10.3

2702 2197
LX3010 1129 1386 10 8.2 10.3
LX3005

Courte 6305 9271 -4~0
1831 2389

10
5 8.2 10.3

2702 2197
LX3010 1129 1386 10 8.2 10.3
LX4510

Longue 18450 32441 -6~0
4167 5945

15
10 11.7 15.5

4355 4106
LX4520 2499 3381 20 11.7 15.75
LX4510

Courte 11826 17175 -6~0
4167 5945

15
10 11.7 15.5

4355 4106
LX4520 2499 3381 20 11.7 15.75

Matériau

Compo-
sants

Base (glissière)
Bloc Support mo-

teur
Roulement côté sup-

port avec carter Cache Butée Vis à billes de préci-
sion (rectifiées)LX15 LX20/26/30/45

 M Matériau Acier inoxydable Acier au carbone Matériau SCM EN AC-46100 équiv. EN AW-5052 équiv. EN AW-6063 équiv. NBR EN 1.7242 équiv.

 S Traitement de surface Placage LTBC Placage LTBC Peinture au four noire Anodisé noir Anodisé noir - -

 H Dureté - Trempé par induction HRC58 ~ 64 HRC58~62 - - - - HRC58~62

(10-4kg • cm2)

Type
Pas

Avec ou sans 
couvercle

(c)
Bloc

Longueur de la glissière L (mm)

75 80 100 125 150 175 200 250 300 350(340)* 400(390)* 450(440)* 500(490)* 550(540)* 600(590)*

LX15 02/02C Long x 1 23/23 - 24/24 25/25 26/26 27/27 28/28 - - - - - - - -

LX20

01/01C Long x 1 - 47/47 49/49 - 53/53 - 58/58 - - - - - - - -
01/01C Long x 2 - - - - - - 58/58 - - - - - - - -
05/05C Long x 1 - - 54/59 - 59/63 - 63/68 68/73 73/77 - - - - - -
05/05C Long x 2 - - - - - - 69/78 74/83 78/88 - - - - - -

LX26

02/02C Long x 1 - - 140/141 - 155/156 - 169/170 184/185 198/199 - - - - - -
02/02C Long x 2 - - - - - - - 186/188 200/202 - - - - - -
05/05C Long x 1 - - - - 166/173 - 180/188 194/202 209/216 223/231 238/245 - - - -
05/05C Long x 2 - - - - - - - 207/222 222/237 236/251 251/266 - - - -
10/10C Long x 1 - - - - 204/234 - 219/249 233/263 248/278 262/292 277/307 - - - -

LX30

05/05C Long x 1 - - - 436/452 454/471 - 491/507 528/544 565/581 602/618 638/655 675/692 712/729 749/765 786/802
05/05C Long x 2 - - - - - - - - 584/617 621/654 658/691 695/728 732/764 768/801 805/838
05/05C Court 1 pc. - - - 428/436 446/455 - 483/492 520/528 557/565 594/602 630/639 667/676 704/713 741/750 778/787
05/05C Court 2 pcs - - - - 474/475 - 494/512 531/548 568/585 605/622 642/659 679/696 716/733 753/770 789/807
10/10C Long x 1 - - - - 513/579 - 550/616 587/653 624/690 661/727 698/764 735/800 772/837 808/874 845/911
10/10C Long x 2 - - - - - - - - 702/833 739/870 776/907 812/944 849/981 886/1018 923/1054
10/10C Court 1 pc. - - - - 482/516 - 518/553 555/590 592/626 629/663 666/700 703/737 740/774 777/811 813/848
10/10C Court 2 pcs - - - - 591/596 - 564/633 601/670 638/707 675/743 712/780 749/817 785/854 822/891 859/928

LX45

10/10C Long x 1 - - - - - - - - - 2528/2674 2723/2869 2918/3064 3113/3259 3308/3454 3503/3649
10/10C Long x 2 - - - - - - - - - 2762/3053 2957/3249 3152/3444 3347/3639 3543/3834 3738/4029
10/10C Court 1 pc. - - - - - - - - - 2429/2507 2624/2702 2820/2897 3015/3092 3210/3287 3405/3482
10/10C Court 2 pcs - - - - - - - - - 2565/2720 2760/2915 2955/3110 3150/3305 3345/3500 3540/3695
20/20C Long x 1 - - - - - - - - - 3242/3825 3437/4020 3632/4215 3827/4410 4022/4605 4217/4800
20/20C Long x 2 - - - - - - - - - 4179/5344 4374/5539 4569/5734 4764/5929 4959/6124 5154/6319
20/20C Court 1 pc. - - - - - - - - - 2847/3157 3042/3352 3237/3547 3432/3742 3627/3937 3823/4132
20/20C Court 2 pcs - - - - - - - - - 3389/4008 3584/4203 3779/4399 3974/4594 4169/4789 4364/4984

* ( ) est la longueur de la glissière LX45.

Moment d'inertie


