Guides linéaires miniatures - Rails larges

Blocs longs, précharge légeére

Ml Caractéristiques : Type a bloc long et rail large aux spécifications aux normes industrielles. Capacités de charge supérieures et moments admissibles plus importants que pour les blocs standard.

Norme in- - Type Nom-
b [DMatériau = = 7 Dimension
d ustrie | | e IDurets Précharge légére Jeu léger i bre de
Niveau élevé | Taux de précision | Niveau standard blocs
SSELBW SSELBWV SSELBWZ Sélection- 1
Acier inoxydable SSEL2BW SSEL2BWV | SSEL2BWZ nable 2
56HRC~ SSELBWL SSELBWLV | SSELBWLZ Cofauabe 1
SSEL2BWL | SSEL2BWLV | SSEL2BWLZ : 2
Résistance a la chaleur : -20 ~ 80°C
(%)Ce type a les mémes dimensions de montage que les produits concurrents, et peut ainsi les remplacer.
(®)Les blocs et les glissires ne sont pas soudés séparément. Ce type présente des jeux radiaux et des précisions
garantis pour les ensembles de blocs et de rails.
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(®)Pour les modéles & dimension L configurable, les dimensions G différent de celles indiquées dans le tableau ci-dessous. Pour plus de détails, voir !5E31P
lPrécautions d'utilisation le rail et poussé le rail sur le plan de référence).
(®)Les blocs sont équipés de systémes de retenue (fil) pour empécher les billes de tomber. Une courbure mineure du rail s'ajustera aprés le montage et n'affectera pas les performances.
Pour savoir comment manipuler les blocs, voir B& P. 525. WAutres
(®)Les écartements radiaux et les précisions ne sont pas garantis si les blocs et les glissiéres sont * Modéles remplis de graisse au savon de lithium (Multemp PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.).
interchangés  partir des combinaisons d'ensembles d'origine. - Pour calculer la durée de fonctionnement, voir BE" P. 527,
(®)Les plans de référence sont équipés de rainures droites. Veiller & faire correspondre les lignes - Pour calculer la durée de fonctionnement, utiliser notre logiciel de calcul gratuit disponible & la
de référence lors de |'utilisation. page : http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.ntml.
@Il est impossible de raccorder des rails bout & bout.
(®La précision des guides linéaires est garantie apres la fixation du rail (aprés avoir serré les vis sur

Référence piece Dimensions du bloc Dimension de la glissiére
Type H| Y |w| L |B|c| sxt | L2|K|Cb Wi lwz Hi|calTouconeds | q
dixd2xh
9 |80-290 |55 435 | 19| 19| M3x3 |325| 7 [03|14|55|52|05| 35%6x32 |30]10
(110) L X i ! 5(5.2]0. .5X6X3.
12 | 80-290 |39 | 516 |23 |24 | M3x3 | 406 | 9 |03|18| 6 |75]05| 35%6x45 |30 |10
SSELBW SSELBWV ~ SSELBWZ (110)
SSEL2BW SSEL2BWV  SSEL2BWZ
SSELBWL SSELBWLV ~ SSELBWLZ
SSEL2BWL  SSEL2BWLV SSEL2BWLZ ~
14 (1115?0)470 40| 616 |28 | 28 | M3x35 |47.4 |11 (05|24 | 8 | 8 |05| 454845 |40 |15
16 [119-670 | 60 | 74.9 | 45 | 35 | Maxa.5 | 59.9 |13 |05|42| 9 [95/05| 4.5x8xa5 |40 |15
(190) ! X4. I ! 5 0. .5X8x4.
(®Les dimensions indiquées entre () concernent le type & 2 blocs.
kgf=Nx0.101972 Unité : pm
— - — — ; - Précha P
Capamedelchargedeha.seMoment statique admissible] e __ IINormes de précharge et de précision Spécifications pce e Iege’evqua’ﬁ’e o b i
H  [c(dynami-|Co(stati-| Ma | Ms | Mc | Bloc |Raildegui- 9 précision
que)kN | que)kN | N'm | N'm | Nm | (kg) |dagekg/m @ Coté de référence Jeu radial -3~0 0~+15
9 | 1.7 | 40 | 121 | 121 | 28.8 | 0.035 | 0.50 (s | 2 TolérancedehauteurH +20 +10 +20
12| 26 | 53 | 202 | 20.2 | 49.5 | 0.06 | 0.96 - " Ecart de hauteur H des paires 15 7 40
14 39 | 85 | 38.6 | 386 | 104.6 | 0.12 | 1.40 | Tolérancede largeur W2 +25 +15 +25
16| 7.2 | 143 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | 0.23 | 2.95 A ‘ Ecart de largeur des paires W2 20 10 40
W2 Bl i
D~ Para\\?\?smede functfunnement du plan C par rapport au plan A Voir P. 525
B Parallélisme de fonctionnement du plan D par rapport au plan A
/ﬂ\‘ ‘/ﬁ\ /MC\‘ (Le type & jeu léger présente un jeu (écart) entre les rails et les blocs. Si précision

.—|'|:|'|—\|:°°

et rigidité sont requises, choisir le type a précharge Iégere.

7 .
lﬁ Example

Ordering ‘ Référence piéce‘

L |

SSELBW12 - 200 (olacage LTBC)
bl SSEI!-E!BV\\;V 12|2_ - ggo (avec graisse de type L)
g SSELBW112G - 200 (avec graisse de type G)
Placage LTBC et divers types de graisse également disponibles.
2= P531
ul L Prix unitaire
SSELBW SSEL2BW SSELBWZ SSEL2BWZ
80 -
110
140
170
9
200
230
260
290
80 -
110
140
170
12
200
230
260
290
11 -
0 .; - - (MC,RLC, LLC, WC, B3, B4)
::g Alterations SSEL2BWL16 - 450 - mc
230
14 270 Modifications Code Spéc.
310 Trou taraudé
350 | | Transforme les trous contre-
390 \ \ MC alésés du rail de montage en
230 ‘ = i trous taraudés.
470 I I
N Coupe d'extrémité de la glissiere|  Coupe de Coupe les extrémités de la glissiére.
:;g LLg _____ - g RLC | I'extrémité | [Codede commahde LLC
- Torawre_ gauche H [Coupel| N
190 —
==l e | =g g
230 [N NJL| —12 5
270 - o " | Coupede |—14— 10
Laglissire st découpée avec I'D | exiremits | —1°
310 produit tournée vers I'extérieur | yoite RIC | ©Samplgue uniguement au e sélectionnable
350 (référence de 'autre coté). (¥)LLalongueur totale sera réduite sous I'action de a coupe.
161390 L'écart de hauteur H des paires entre 2 rails
430 est défini & moins de 15pm.
470 Les rails sont livrés par paires.
ant faaid (®Spécifier le nombre réel de rails (nombre
510 Utl|Isatle(:1npdaera2"g||(|e88|eres wcC pair) souhaités et non le nombre de
550 paires.
590 (®S'applique au type de niveau élevé uniquement.
630 @Ne s'applique pas aux produits plaqués
au chrome dur & basse température.
670
Ajouter 2 blocs au produit a 1 bloc pour recevoir un
HType a dimension L configurable (incrément de 1mm) produit 3 blocs.
Prix unitaire @l existe des restrictions concernant la
H SSELBWL SSEL2BWL PR dimension L.
SSELBWLZ SSEL2BWLZ Specifications 3 blocs B3 Se reporter 4 la section "Longueur de rai
9 la plus courte sélectionnable" pour plus de
12 détals.
14 Exemple de slecion : SELBIN12-260-B3
16 Ajouter 3 blocs au produit a 1 bloc pour recevoir un
(®Pour le calcul du type & dimension L configurable (incrément de 1mm), ajouter le montant ci-dessus au prix produit a 4 blocs.
unitaire du type sélectionnable plus long le plus proche du type a dimension L configurable en question. @l existe des restrictions concernant la
Spécifications 4 blocs B4 LlCLl

M Options pour guide linéaire

Piéces de maintien

T DL S

T

Piéces anti-déraillement des blocs

lBoulons de butée ? ’

Piéces de fixation des blocs/rails

WPlaques de poussée de rail

.Verroulllage linéaire [MUnités de verrouillage
de guide linéaire

Se reporter a la section "Longueur de rail
la plus courte sélectionnable" pour plus de
détails.

Exemple de sélection : SSELBWO-290-B4

[IPix des blocs supplémentaites (méme prix pour les qualités élevée/standard)  Longueur de railla plus courte sélectionnable pour B3/B4

H |B3: & de prix|B4: deprix H @ bBIgcs) @ bBI:cs)
9 9 170 200
12 12 200 260
14 14 230 310
16 16 270 350

(®)LLe prix unitaire du type de précision correspond au prix ci-dessus x1.2. (Arondir & dix JPY prés)



