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Référence pièce - L
KSR13
KSRST16
KSRR16

-
-
-

520 (Jeu)
510 (Avec butée)
630 (rail uniquement)

Rails de glissières simplifiés Capacité de charge : 380N, 460N/pièce

Acier inoxydable, avec roulement à billes, avec verrouillage
Rails de glissières simplifiés Capacité de charge : 79N/pièce
Aluminium, avec roulement à billes

Référence pièce - L
KSRL16
KSRLC16
KSRLST16
KSRLR16

-
-
-
-

310 (Jeu)

910 (jeu avec verrouillage)

390 (jeu avec butées)

630 (rail uniquement)

Référence pièce - L - (S, C)

KSRL16 - 550 - S1

Modifications Code Spéc.

Gl
is

si
èr

e 
su

pp
lé

m
en

ta
ire Standard

Glissière S

Des glissières sont ajoutées.
Indiquer la quantité de glissières supplémentaires après S et C.
Se reporter à la liste des prix pour connaître la quantité maximale de glissières pouvant être ajoutées.
 Q Exemple de sélection

Nombre de glissières supplémentaires.
Code de commande Nbre total

de glissièresStandard Avec verrou
5 0 KSRL16-550-S5 6
1 2 KSRL16-550-S1-C2 4

 E La taille des glissières supplémentaires est identique à celle du numéro de modèle d'origine.
 E   Lors de l'a commande de 50 glissières identiques ou plus à la fois, demander un devis.
 X Non applicable lors de la commande de rails uniquement.

Avec verrou
Glissière C

Référence pièce - L - (S • C)

KSR16 - 550 - S1

Modifications Code Spéc.

Gl
is

si
èr

e 
su

pp
lé

m
en

ta
ire Standard

Glissière S

Des glissières sont ajoutées.
Indiquer la quantité de glissières supplémentaires après S et C.
Se reporter à la liste des prix pour connaître la quantité maximale 
de glissières pouvant être ajoutées.
 Q Exemple de sélection

Nombre de glissières supplémentaires.
Code de commande Nbre total

de glissièresStandard Avec verrou
5 0 KSR16-550-S5 6
1 2 KSR16-550-S1-C2 4

 E   La taille des glissières supplémentaires est identique à 
celle du numéro de modèle d'origine.

 E   Lors de l'a commande de 50 glissières identiques ou 
plus à la fois, demander un devis.

 X Non applicable lors de la commande de rails uniquement.

Avec 
verrou

Glissière
C

 Q Caractéristiques : léger car en aluminium.  Q Caractéristiques : résistant à la corrosion car en acier inoxydable.

 E Pour empêcher la chute de la glissière, sélectionner le type à butée.

 E Pour empêcher la chute de la glissière, sélectionner le type à butée.

<KSRLC avec verrouillage>
Pousser simplement les surfaces latérales des rails avec des vis de serrage 
pour maintenir manuellement la position des glissières. La force de ferme-
ture est de 1.8kg (valeur de référence).
( Le couple de serrage est de 0.2N • m. Si le couple de serrage dépasse 0.2N • m, 
la pointe de la vis peut être cassée.)
* Lorsqu'une force externe supérieure à la force de fermeture est appliquée, 
la position de retenue est modifiée.

 Q Normes de précision

H

Tolérance de hauteur H

±0.2

Interdifférence de hauteur H des paires

±0.2

0.
3 

ou
 in

f.

0.
3 

ou
 in

f.

0.
3 

ou
 in

f.

 Q Direction de la charge

Disposer le rail à l'horizontale ou au plafond comme illustré ci-dessous.
Fixation au mur impossible.

W

W
W

Horizontal Au plafond Fixation au mur

Type
Nom des 

pièces  M MatériauJeu (glissière 1 pc. + rail 1 pc.)
Glissière

Type standard Avec verrou

Sans butée KSR KSRC KSRR Glissière EN 1.4301 Équiv.
Glissière EN 1.4301 Équiv.

Avec butée KSRST KSRCST -
Butée MC Nylon

Vis de collier EN 1.4301 Équiv.

 Q Pièce de butée
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W
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22

E

B
C
D

Roulement
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2
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Vis d'assemblage à tête basseen acier inoxydable
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 E Les modèles KSRST et KSRCST (avec butées) comprennent 2 butées chacun.
 E Fixer la butée au rail. E L'utilisation dans des applications où les guides sont soumis à une charge de moment est déconseillée.  E Pour l'installation de rails, utiliser une vis d'assemblage ultra basse à six pans creux ( W P. Q 2 -194)

Jeu

KSR
(Type standard

Jeu

KSRC
(avec verrou)

Jeu : avec butée
KSRST
(Type standard
KSRCST
(avec verrou)

Glissière
(Type standard

Glissière
(avec verrou)

Glissière

KSRR
Trou traversant 2-M5 profondeur 10

ButéeM4

46
38
28

30

3

16

30

12.5 1540
L

15

Contre-alésage Ø6 profondeur 2

Trou traversant Ø3.5Trou traversant 2-M5 profondeur 1028
38
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12
.2

30

37 23

12
.5

3

673ZZ roulement

2- traversant M5

15

12.2

12
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Trou traversant Ø3.5
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3.5 traversant
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16

8
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2- traversant M5

673ZZ roulement

3

12

30

12
.5

1
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Glissière
(Type standard

Glissière
KSRLR16

Jeu : avec butée
KSRLST16 
(Type standard

KSRLCST16 
(avec verrou)

 Q Pièce de butée

Jeu
KSRLC16
(avec verrou)

Glissière
(avec verrou)

Jeu
KSRL16
(Type standard

 E     L'utilisation dans des applications où les guides sont soumis à une charge de moment est déconseillée.
 E   Pour l'installation de rails, utiliser une vis d'assemblage ultra basse à six pans creux ( W P. Q 2-194)

 E Les modèles KSRLST et KSRLCST (avec butées) comprennent 2 butées chacun.
 E Fixer la butée au rail.

Référence pièce L
Qté de 

trous de 
montage

Course effective
Glissière 1 pc.

Capacité de 
charge N (kgf) : 
glissière 1 pc.

Prix unitaire Nombre de glissières sup-
plémentaires possibles.

Type N° (Sans butée) *1 (Avec butée) *2 KSRL KSRLST KSRLC KSRLCST KSRLR Sans butée Avec butée

Jeu
Type standard
KSRL
(avec butée)
KSRLST

Avec verrou
Type
KSRLC
(avec butée)
KSRLCST

Rail unique-
ment
KSRLR

16

70 2 18 -

79(8)

- - -
-110 3 58 16 1 

150 4 98 56 1~2
190 5 138 96

1~3
1~2

230 6 178 136 1~3270 7 218 176
310 8 258 216 1~5 1~4
350 9 298 256 1~6 1~5
390 10 338 296 1~7 1~6
430 11 378 336 1~8 1~7
470 12 418 376 1~9 1~8
510 13 458 416

1~10

1~9550 14 498 456
590 15 538 496

1~10

630 16 578 536
670 17 618 576
710 18 658 616
750 19 698 656
790 20 738 696
830 21 778 736
870 22 818 776
910 23 858 816
950 24 898 856
990 25 938 896
1030 26 978 936

 E *1 Course effective (sans butée) correspond à la valeur de la dimension avec une marge d'environ 3mm de chaque côté pour éviter la chute des glissières.
 E *2 Course effective (avec butée) correspond à la valeur de la dimension avec une marge d'environ 3mm définie à partir des contacts des glissières et des butées pour éviter tout conflit entre eux.

 Q Direction de la charge

Disposer le rail à l'horizontale ou au plafond comme illustré ci-dessous.
Fixation au mur impossible.

W

W W

Horizontal Au plafond Fixation au mur

H

0.
4 

ou
 in

f.

0.
4 

ou
 in

f.

Tolérance de hauteur H
±0.2
Interdifférence de hauteur H des paires
±0.2

0.4
 ou

 in
f.

 Q Normes de précision

* Lorsqu'une force externe supérieure à la force de fermeture est appliquée, la position de retenue est modifiée.
* Lors de l'installation de rails de glissières simplifiés en position verticale ou inclinée, installer des dispositifs 
externes pour éviter la chute des glissières.

<Avec verrou>
Pousser simplement les surfaces latérales des rails avec des vis de serrage pour maintenir manuellement la position des glissières.
Force de fermeture (Valeur de référence)

13 3.9kg
16 5.2kg

 E   La force de retenue correspond à la valeur lorsque le couple de 
serrage est de 0.3N • m.

Type
Nom des 

pièces  M Matériau  S Traitement 
de surfaceJeu (glissière 1 pc. + rail 1 pc.)

Glissière
Type standard Avec verrou

Sans butée KSRL KSRLC KSRLR Glissière
1 Alliage d'aluminium Anodisation dure claire
2 Polyacétal -

Glissière Alliage d'aluminium Anodisation dure claire

Avec butée KSRLST KSRLCST -
Butée MC Nylon -

Verrou
Filetage EN 1.4301 Équiv. -
Pointe Polyacétal -

 E *1 Course effective (sans butée) correspond à la valeur de la dimension avec une marge d'environ 3mm de chaque côté pour éviter la chute des glissières.
 E *2 Course effective (avec butée) correspond à la valeur de la dimension avec une marge d'environ 3mm définie à partir des contacts des glissières et des butées pour éviter tout conflit entre eux.

N°
Glissière Glissière

A B C D E G H I W P N (T) V Roulement
13 32 40 30 20 13 1.8 11.8 38 32 50 10 10.7 1.2 Roulement SUS693ZZ
16 33 50 38 28 16 2.2 14.55 39 33 40 15 13.3 1.5 Roulement SUS623ZZ

Référence pièce L
Qté de 

trous de 
montage

Course effective
Glissière 1 pc.

Capacité de 
charge N (kgf) : 
glissière 1 pc.

Prix unitaire
Nombre de glissières 

supplémentaires 
possibles.

Type N° (Sans butée) *1 (Avec butée) *2 KSR KSRST KSRC KSRCST KSRR Sans butée Avec butée

Jeu
Type standard
KSR
(Avec butée)
KSRST

Avec verrou
KSRC
(Avec butée)
KSRCST

Rail uniquement
KSRR

13

70 2 24 -

380(39)

- - - -120 3 74 39 1
170 4 124 89 1~3 1~2
220 5 174 139 1~4 1~3
270 6 224 189 1~5 1~4
320 7 274 239 1~6 1~5
370 8 324 289 1~8 1~7
420 9 374 339 1~9 1~8
470 10 424 389

1~10

1~9
520 11 474 439

1~10

570 12 524 489
620 13 574 539
670 14 624 589
720 15 674 639
770 16 724 689

16

70 2 14 -

460(47)

- - -

-110 3 54 9 1150 4 94 49
190 5 134 89 1~2
230 6 174 129 1~3 1~2
270 7 214 169 1~4 1~3
310 8 254 209 1~5 1~4350 9 294 249
390 10 334 289 1~6 1~5
430 11 374 329 1~7 1~6
470 12 414 369 1~8 1~7
510 13 454 409 1~9 1~8550 14 494 449
590 15 534 489

1~10

1~9
630 16 574 529

1~10

670 17 614 569
710 18 654 609
750 19 694 649
790 20 734 689
830 21 774 729
870 22 814 769
910 23 854 809
950 24 894 849
990 25 934 889
1030 26 974 929


