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Tendeurs de courroie - À ressort

 Q Caractéristiques : Il s'agit de l'auto-tendeur pour le rouleau et le galet tendeur. Il peut être facilement installé et ajusté à l'aide d'une clé.

 E Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce Prix unitaire
TYPE d 1~10 pcs

ROBAJ
20
25
30

 E Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce Prix unitaire
TYPE d 1~10 pcs

ROBAJ
10
12
15

 Q Montage

1.  Sélectionner la force du ressort souhaitée 
et monter le ressort. Ajuster la quantité 
de déviation à l'aide de la vis de réglage.

2.  Monter le rouleau (galet tendeur) et fixer temporairement le 
corps principal sur le châssis.

3.  Appliquer une tension sur le rouleau (galet tendeur) et 
serrer fermement le corps principal. Desserrer le boulon.

Référence pièce

ROBAJ 30

Compo-
sants

Bloc de 
roulement

Plaque de 
montage Châssis Vis de 

réglage Arbre

 M Matériau EN 1.0038 Équiv. SPH SPH EN 1.4301 Équiv. EN 1.3505 Équiv.

 S Traitement de sur-
face Placage autocatalytique au nickel - Placage au chrome 

dur

Composants Boulon Bague de 
retenue Ressort Vis de 

serrage

 M Matériau EN 1.7220 Équiv. Acier à ressort JIS-SWP-A EN 1.4301 Équiv.

 S Traitement de sur-
face Galvanisation au zinc - -

 E  Pour d'autres détails du ressort, voir   W  P. Q 2-345.

* 3 types de ressorts sont inclus à l'expédition.
a : WL13-80
(Constante du ressort :1.0N/mm)
Fmax 32mm
Quantité de déviation définie 
25mm
1.0x25x2 (pcs.)
=50N/9.8=5.1kg

b : WT13-80
(Constante du ressort :2.0N/mm)
Fmax 32mm
Quantité de déviation définie 
25mm
2.0x25x2 (pcs.)
=50N/9.8=10.2kg

c : WM13-80
(Constante du ressort :2.9N/mm)
Fmax 32mm
Quantité de déviation définie 
25mm
2.9x25x2 (pcs.)
=145N/9.8=14.8kg

ROBAJ15

ROBAJ30

• Tendeur automatique de la courroie • Presse à plaque fine
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Vue suivant la flèche A
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Flèche vue B
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•ROBAJ10, 12, 15

•ROBAJ20, 25, 30
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