Rouleaux matricés pour convoyeur

M Caractéristiques : Adapté pour le transport de supports imprimeés. Les tailles de rouleau et le type d'uréthane peuvent étre sélectionnés en fonction de la piece.
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lRouleaux matricés pour convoyeur
- Standard

[ N028 : AUAS-

(3 Typebague deretenue C

(@ Tuyau en acier inoxydable

(® Ressort de tension*

NO38 : AUAB-50 équivalent

quivalent
NO57 : AUAB-65 équivalent

(@ Support de montage du convoyeur

Type _ (1) Rouleau
[MMateriau [(IDureté Couleur
Fixe A ressort Partie centrale Roue Garniture
CHRS COBS JIS-STKM (tube en . Uréthane Coloris naturel
CHRU COBU acier) Acier Uréthane antistati Shore 90 Gris
@ Bras (3 Type & bague|@ Tube en acier| (5 Ressort de () Montant de (@) Convoyeur Rondelle en
de retenue C inoxydable tension ressort de tension | Support de montage plastique
[MDMatériau  |EN AW-6061 équiv.|EN 1.4301 (CSP) équiv.| EN 1.4301 équiv. [EN 1.4301 (CSP) équiv. EN 1.4301 équiv. Polyacétal
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(® Montant pour ressorts de tension* — =

®@ Le rouleau est fixé en son centre.
* Le ressort de tension (® et le montant de ressort de tension (® sont inclus avec les modéles COBS et COBU uniquement.

Trou de montage du ressort de tension

(® Rondelle en plastique

Prix unitaire
Référence piece w CHRS, COBS CHRU, COBU
L ¢ D|d|a|R
de Tmm L
TYPE N° 113 163 213 263 313 413 513 113 163 213 263 313 413 513
Fixe 28 113 286|82 |35/ 60
CHRS | 38 ;?g 38.1(122] 55| 75
CHRU  T577| 265 | 150 [57.2[122[ 65 100
Aressot | 28 i:g 550 |286]82|35] 60
COoBS | 38 | 543 38.1|122| 55 | 75
COBU 57| 1w 572[122] 65 | 100
Orderin Modifications Diamétre du trou du support de montage spécifié
g - - Example
Example Code B
- 313 - 500
L Le diamétre du trou du support de montage du convoyeur est modifié par incrément
deimm. B® Séleotion 6@
Incrément de 1mm B Incrément de 0.5mm
12~21 30
To-41 50 i
@®SiB=30,TB + G<25.5 ; si B =50, TB + G<45.5
Spéc. | [iode e commande TB15-B30:G4.5 -, G
OOy -06.
Alterations () o - - (TB) @l 2
COBS 38 - 313 - 500 - TBI5B3-G4S =

Rouleaux matricés pour convoyeur

Petits rouleaux

.Caractéristiques : Adapté pour le transport de supports imprimés. Le nombre et le matériau des rouleaux peuvent étre sélectionnés en fonction de la piece.

R

- Petits rouleaux

matricés pour y

() Rouleau
Type [MMateriau c
Fixe A ressort Partie centrale

CKRN CBRN Nylon Blanc

CKRU CBRU Uréthane (anti Marron
@ Bras (3 Collier (@ Acier inoxydable| () Type & bague | (©) Type abague | (@) Arbre de | Support de montage| (8) Montant pour Ressort
d'arbre Tube de retenue C deretenue E  [ressort de tension|  ducomvoyeur | ressort de tension| cle tension
([MMatériau  |EN AW-6061 équiv EN 1.4301 équiv. EN 1.4301 (CSP) équiv. EN 1.4301 équiv. ENT.4301 (C5P)

equiv
Braitement de surface| Anodisé clair -

(@ Collier d'arbre

W+18

() Bras

(@ Rouleau

(@ Tuyau en acier inoxydable

() Type & bague de retenue

* Le montant de ressort de tension @ et |

e ressort de tension (® sont inclus avec les modéles CBRN et CBRU uniquement.

(9) Montant pour ressorts de tension* -

(0 Ressort de tension*

(AUAG-35 équivalent) 35

Prix unitaire
Référence piece| Rou- ,W CKRN, CBRN ‘ CKRU, CBRU
o Incrémentde | d S| X|H|R
imm w
TYPE D 45~100 | 101~200 | 201~300 | 301~400 | 401~550 | 45~100 | 101~200 | 201~300 | 301~400 | 401~550
Fixe 32 5 14 | 35 | 90 a0
CKRN 50 6.7 | 21 | 43 | 100
CKRU 775 I N E RN R EID
aressort | 92| 3 | ss0 [ 5[ 14135 )90 [
CBRN 50 6.7 | 21 | 43 | 100
CBRU 725 82 | 25 | 51 | 120 | 110
W Supplément de prix
Supplément de prix Modifica- Support de montage Example
5 CKRN, CBRN CKRU, CBRU tions Trous de montage ajoutés
Nombre de rouleaux Gode T
2 3 2 3 Le nombre de trous de montage pour le
support du convoyeur est de 4.
32
50 T
75 D | Incrément
de Tmm
Ordering - - Specs %72:51 4065
Example [o] 75] 854 _
CKRN 75 - - 300
_-Cude de commandej TT15
=
Aterations 22 o1 - m
CBRN 50 - 2 - 200 - TT15




