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Bras de guidage libres/Bras flexibles
Bras fixes

Bras d'angle libres
Fixation à vis, fixation à vis à ailettes / Supports / Bases

QVis à oreilles serrée

QVis serrée

Référence pièce

FRXGA100

QBras flexibles

Référence pièce - L

FXGA6 - 100

M Matériau  1Tube flexible : Câble en acier dur / Câble en acier doux  S Traitement de surface : placage chromé
 2Partie sertie / partie filetée : EN C3604 équiv.

Référence pièce
MMaté-

riau
STraitement 

de surface
Vis serrée Vis à oreilles serrée

Filetage mâle aux 
deux extrémités

Supports 
d'extrémité

Une extrémité filetée, 
une extrémité tarau-

dée
Filetage mâle aux 
deux extrémités

Supports 
d'extrémité

Une extrémité filetée, 
une extrémité tarau-

dée

FXMAA FXMBB FXMAB FXCAA FXCBB FXCAB EN 1.4301 
équiv.

-
FXMBAA - FXMBAB FXCBAA - FXCBAB Placage au chrome noir

Référen-
ce pièce

MMaté-
riau

Remarque
Vis serrée Vis à oreilles serrée

1

EN 1.4301 
équiv.

Sphère Ø12 Sphère Ø122

3

4 M5x20 M6x20
5 SLBNR5 SLBNR5
6 Rondelle élastique Rondelle élastique
7 Produit formé à la presse Produit formé à la presse

Référence pièce - Nombre d'unités

FXMAA - 5

 W Pour jeu de bases magnétiques P.2034 QCaractéristiques : l'angle de chaque joint peut être ajusté librement, et le nombre de joints (unités) peut être spécifié selon les besoins.

Référence pièce
L Acces-

soire
Prix 

unitaireType D

FXH

12 50
Boulon

Écrou

16 54
25 63
32 70
40 78

Q��Supports pour bras 
d'angle libres

Référence pièce M T P Masse (g) Prix unitaire
FXMHA

5
4 22 200

FXMHB 8 20 280

Q� Bases pour bras 
d'angle libres

Référence pièce Sélection L d (A) (B) D W Rayon de 
courbure min.

Prix unitaire
Type M (normal) L100 L200 L300

FXGA
6 100 200 300 3 10

5
6 10 40

8 200 300 4 12 8 13 45 -
10 5 15 10 17 50 -

EVis M6 mince sous la tête. Manipuler avec précaution lors du serrage.

QCaractéristiques : toutes les sections mobiles peuvent être fixées simultanément en tournant chacune des 3 sections mobiles librement et en fixant ensuite le cadran.
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Corps principal
M�Matériau : EN 1.0715 équiv.
STraitement de surface : placage autocatalytique au nickel

Référence pièce (L) (L1) (L2) h1 h2
M 

(normal)
Poids 

(g)
Charge 

admissible 
(N) (réf.)

Prix uni-
taire

Remise sur 
volume

Type N° 1 à 4 pièce(s) 5 à 10 pièces

FRXGA

50 155.5 81.1 19 11 26 M6 300 15
80 195 99 17.6 17 68

M8
700 30

100 272 145 62 15 56 800 24.5
200 432 228 142 17 68 950 17.6

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOSEUtiliser une rondelle avec les bases magnétiques. Pour les jeux, P.1754

QCharge admissible (N) (réf.)
Les charges supportables sont obtenues 
en maintenant les bras à l'horizontale avec 
les charges placées. (valeur non garantie)

QCaractéristiques : les bras peuvent être réglés sur des valeurs de force très faibles. Adapté pour le montage d'objets légers, comme les lentilles, les éclairages et les capteurs.

FXGA

L
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FXGA

Support de vis

Interrupteurs

P.Q2 -208

FXGA

Support de vis

Interrupteurs

100 200 300
6 200 100 40
8 - 150 80

10 - 250 130

QCharge admissible (réf.) Unité (g)

LM

• Charge admissible (réf.)
Les charges supportables sont obtenues en maintenant les bras flexi-
bles à l'horizontale avec les charges placées. (valeur non garantie)
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Tous les plans 
sont individuels 
pour 1 unité.

* Quand le nombre d'unités augmente, le nombre de pièces 1 4 6 et 
7 augmente d'un chiffre (voir exemple de comptage d'unités ci-dessous).

Tous les plans 
sont individuels 
pour 1 unité.

* Quand le nombre d'unités augmente, le nombre de pièces 1 4 6 et 
7 augmente d'un chiffre (voir exemple de comptage d'unités ci-dessous).

FXCBB

QVis serrée
FXMAA
FXMBAA
(placage au chrome noir)

FXMBB

FXMAB
FXMBAB
(placage au chrome noir)

QVis à oreilles serrée
FXCAA
FXCBAA
(placage au chrome noir)

FXCAB
FXCBAB
(placage au chrome noir)

ELorsque la vis moletée est déplacée, elle peut générer des particules.

* Pour le prix du produit chromé noir, multiplier le prix unitaire par 1.3.

QVis serrée
Référence pièce Nombre d'unités 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FXMAA
Dimension L   161   220   279   338   397   456   515   574   633

Prix unitaire

FXMBB
Dimension L   153   212   271   330   389   448   507   566   625
Prix unitaire

FXMAB Dimension L   157   216   275   334   393   452   511   570   629
Prix unitaire

QVis à oreilles serrée
Référence pièce Nombre d'unités 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FXCAA
Dimension L   161   220   279   338   397   456   515   574   633

Prix unitaire

FXCBB
Dimension L   153   212   271   330   389   448   507   566   625
Prix unitaire

FXCAB Dimension L   157   216   275   334   393   452   511   570   629
Prix unitaire

* Pour le prix du produit chromé noir, multiplier le prix unitaire par 1.3.
QExemple de comptage d'unités

1 unité

2 unités

3 unités

E��Après la 2ème unité, appliquer un coefficient de 0.7 sur 
la charge admissible pour chaque unité supplémentaire.

Les valeurs de force de rétention avec 1 bras sont orientées comme illustré et les 
vis serrées à 5.5Nm (5.0Nm pour vis à ailettes). (Valeurs non garanties.)

QCharge admissible (réf.) (N)

Traitement 
de surface

Type de fixation
Vis serrée Vis à oreilles serrée

- 7.7 14
Placage au chrome noir 8.4 15.4
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M Matériau : EN 1.4301 équiv.

M 2-Ø4.5

4-C1

M

30

T

P

8T

P

30

16 16

Contre-alésage Ø8, Profondeur 4.5

2-Ø4.5

6.3 6.3

Ø12

25 6.3FXMHA (trou traversant) FXMHB (contre-alésage)

M Matériau : EN 1.4301 équiv.

Adapté au montage sur section de support (pièce 
n°3) sans rotation. Montage libre sur armoires, etc.

FXH

FXMAB
FXMBAB

DEL
Caméra, etc.

DEL
Caméra, etc.

FXMAA

FXMHA

Référence pièce

FXH25
FXMHA


