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Contacteurs avec butées
Boulon

Contacteurs avec butées
Tête à six pans / Type à 1 signal (décélération)

N-MSTBG

Table

Cylindre pneumatique

N-MSTBD

Moteur

Dégagement

Référence pièce

MSTBE-6
N-MSTBG6

Référence pièce

MSTB-S6

QTête à six pans (IP40)

ELa cartouche (arrière) peut être retirée.

Une force normale doit être 
appliquée à l'interrupteur. 
(inclinaison ±3°)
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MSTBE N-MSTBE-D (avec DEL)

(M6)

(M8)
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•Utiliser un câblage correspondant aux contacts.
• -Ne pas tordre ni tirer sur le câble avec une 

force de 30N ou plus.

* Normal JIS classe 3, fin M8 épaisseur 3.2 six pans creux 10, fin M12 épaisseur 4.5 six pans creux 17

Embout de contact Butée Corps principal
Câble AAcces-

soireMMatériau HDureté MMatériau HDureté MMatériau
EN 1.4029 

équiv. 45~50HRC EN 1.4029 
équiv. 45~50HRC EN 1.4305 

équiv.
Câble 2m, 2 conducteurs Ø3, résistant 

à l'huile, rayon de courbure min. R7
Écrou hexag. x2 * 
Rondelle crantée x1

Pour les spécifications mécaniques/électriques et précautions d'utilisation, voir   DP.2095

Pour les spécifications mécaniques/électriques et précautions d'utilisation, voir   DP.2095

MSTB-S N-MSTB-SD (avec DEL)
MSTBS N-MMSTBS-D (avec DEL)

(M6)
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(M8, 10)

ELa cartouche (arrière) peut être retirée.

Une force normale doit être 
appliquée à l'interrupteur. 
(inclinaison ±3°)

Dégagement
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•Utiliser un câblage correspondant aux contacts.
• -Ne pas tordre ni tirer sur le câble avec une 

force de 30N ou plus.

* Normal JIS classe 3, fin M6 : épaisseur 3.2, six pans creux 8, fin M8, épaisseur 3.2 (8x1.0, épaisseur 3) six pans creux 10, fin M12 épaisseur 4.5 six pans creux 17

Embout de contact Butée Corps principal
Câble AAccessoireMMatériau HDureté MMatériau HDureté MMatériau

EN 1.4029 
équiv. 45~50HRC EN 1.4029 

équiv. 45~50HRC EN 1.4005 
équiv.

Câble 2m, 2 conducteurs Ø3, résistant 
à l'huile, rayon de courbure min. R7

Écrou hexag. x2 * 
Rondelle crantée x1

N-MSTBG (avec DEL)

Zo
ne

 p
la

te
Ø3

.4

Ø
1.

6

B Course S 31.5 20

20

20

120 25

Course S 31.5 20 120 25

Ø
4.

5
Ø

4.
5

Ø
8

Ø
6

Zo
ne

 p
la

te
Ø4

.5

Ø
1.

6

B

B

Zo
ne

 p
la

te
Ø5

.5

Ø
2

Ø
10

.8

Ø
4.

5

55

1.5

Course de 0.7

30

7.5

20

120 25

MxP

MxP

MxP

Protection du cordon

Protection du cordon

Protection du cordon

DEL

DEL

DEL

Allumée en cours de fonctionnement

Allumée en cours de fonctionnement

Ø7.0 (trou traversant)

SR0.8

SR0.8

SR1.5

Une force normale doit être 
appliquée à l'interrupteur. 
(inclinaison ±1°)

•Utiliser un câblage correspondant aux contacts.
• -Ne pas tordre ni tirer sur le câble avec une 

force de 30N ou plus.

* Normal JIS classe 3, épaisseur 4.5 six pans creux 17

Embout de contact Butée Corps principal
Câble AAcces-

soireMMatériau HDureté MMatériau HDureté MMatériau
EN 1.4029 

équiv. 45~50HRC EN 1.4029 
équiv. 45~50HRC EN 1.4005 

équiv.
Câble 2m, 2 conducteurs Ø3, résistant 

à l'huile, rayon de courbure min. R7
Écrou hexag. x2 * 
Rondelle crantée x1

Pour les spécifications mécaniques/électriques et précautions d'utilisation, voir   DP.2095

Référence pièce
M×P Course

S

Point de 
fonction-
nement

Répétabilité
Force 

de 
contact

Charge 
statique 

admissible

Énergie 
d'impact 

max.

Contact 
logique B

Prix unitaire Remise sur volume

Type N° 1 à 9 pièce(s) 10~20

N-MSTBG 6 6x1 (normal) 2.5 0.3 ~ 0.4 depuis 
l'extrémité 0.01 1N 5000N 0.4J

NO
(normale-

ment ouvert)
5

QType à 1 signal (décélé-
ration) (IP40)

QBoulon (IP40)

Référence pièce
MxP Course

Point de 
fonctionnement

Force
de

contact

Charge
statique

admissible

Énergie
d'impact

max.

Contact
logique

B (C)

MSTBE N-MSTBE-D

Prix 
unitaire

Remise sur 
volume

Prix 
unitaire

Remise sur 
volume

Type N° 1 à 9 pièce(s) 10~20 1 à 9 pièce(s) 10~20

MSTBE
N-MSTBE-D

6 6x1.0 (normal)
0.7

Environ 0,3 de la 
surface de la butée 
(répétabilité 0,01)

2N 5000N 0.4J
NO

(normalement
ouvert)

10 11.5

8 8x1.25 (normal) 13 15

Référence pièce
MxP Course

Point de 
fonctionnement

Force
de

contact

Charge
statique

admissible

Contact
logique

B

MSTB-S, MSTBS N-MSTB-SD, N-MSTBS-D

Prix unitaire
Remise sur 

volume
Prix unitaire

Remise sur 
volume

Type N° 1 à 9 pièce(s) 10~20 1 à 9 pièce(s) 10~20

MSTB-S
6 6x1.0 (normal)

0.7
Environ 0,3 de la 

surface de la butée 
(répétabilité 0,01)

2N 5000N

NC
(normalement

fermé) 5N-MSTB-SD

MSTBS
N-MSTBS-D

6 6x1.0 (normal)
NO

(normalement
ouvert)

8 8x1.25 (normal) 7

10 10x1.5 (normal) 8


