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Plaques de caoutchouc antistatique / Plaques de mise à la masse
Économique

QChoisissez parmi les différents types de plaques de caoutchouc antistatiques, dont les types économiques/laminés, selon l'utilisation prévue.
QLe type Economique dispose d'une surface finie à grains, ce qui permet de réduire les reflets de la lumière. Adaptée à l'utilisation sur les tables de montage des composants électroniques et composants en plastique.

QPlaques de mise à la masse

 M  Matériau  Planche : EN 1.4301 Équiv.,  
câble : cuivre,  
adhésif : adhésifs conducteurs
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Référence pièce

RBDE

RBDHB

RBDE

• Insérer la plaque de mise à la masse en acier inoxydable entre un tapis en caoutchouc antistatique et l'atelier.
•  Fixer la connexion à la masse en raccordant l'extrémité du câble de mise à la masse à la borne de mise à la 

masse, etc.Référence pièce Prix unitaire Remise sur volume
1 à 9 pièce(s) 10~30 pce

RBDE

Plaques de caoutchouc antistatique
Type standard / type à couple élevé

QType standard
Référence 

pièce T A (incrément de 
10mm)

Prix unitaire
B (incrément de 10mm)

50~500 510~1000

RBDBB
(Sans adhésif)

1

50~500 -
510~1000
1010~1500
1510~2000
2010~2500
2510~3000
3010~3500
3510~4000
4010~4500
4510~5000

2

50~500 -
510~1000
1010~1500
1510~2000
2010~2500
2510~3000
3010~3500
3510~4000
4010~4500
4510~5000

3

50~500 -
510~1000
1010~1500
1510~2000
2010~2500
2510~3000
3010~3500
3510~4000
4010~4500
4510~5000

RBDBBT
(Avec adhésif)

1 50~500 -
510~1000

2 50~500 -
510~1000

3 50~500 -
510~1000

Référence 
pièce T A (incrément de 

10mm)

Prix unitaire
B (incrément de 10mm)

50~500 510~1000

RBDGG
(Sans adhésif)

1

50~500 -
510~1000
1010~1500
1510~2000
2010~2500
2510~3000
3010~3500
3510~4000
4010~4500
4510~5000

2

50~500 -
510~1000
1010~1500
1510~2000
2010~2500
2510~3000
3010~3500
3510~4000
4010~4500
4510~5000

RBDGGT
(Avec adhésif)

1 50~500 -
510~1000

2 50~500 -
510~1000

RBDGB
(Sans adhésif)

2

50~500 -
510~1000
1010~1500
1510~2000
2010~2500
2510~3000
3010~3500
3510~4000
4010~4500
4510~5000

RBDGBT
(Avec adhésif) 2 50~500 -

510~1000

Référence pièce A 
(incrément de 1mm)

Prix unitaire
B (incrément de 1mm)

Type T 10~100 101~200 201~300 301~400 401~500 501~600 601 à 700 701~800 801~900

RBDHB
(Sans adhésif)

2

10~100 - - - - - - - -
101~200 - - - - - - -
201~300 - - - - - -
301~400 - - - - -
401~500 - - - -
501~600 - - -
601 à 700 - -
701~800 -
801~900

RBDHBT
(Avec adhésif)

2

10~100 - - - - - - - -
101~200 - - - - - - -
201~300 - - - - - -
301~400 - - - - -
401~500 - - - -
501~600 - - -
601 à 700 - -
701~800 -
801~900

QType très conducteur

Q�Type standard de plaques 
de caoutchouc antistatique

QType En plaque

QType Enroulé

Référence pièce - A - B

RBDLG2 - 200 - 100

QType En plaque

Référence pièce - A - B

RBDLGR2 - 100 - 50

QType Enroulé

EA≥BT T

B

A

Adhésif

•Adhésif•Sans adhésif

QPlaques de caoutchouc antistatique
Type très conducteur

Référence 
pièce T A (A≥B) (incré-

ment de 10mm)

Prix unitaire
B (Incrément de 10 mm)

50~300 310 à 500 510 à 800 810~1000

RBDLG
(Sans adhésif)

2

50 à 300 - - -
310 à 500 - -
510 à 800 -

810 à 1000

RBDLGT
(Avec adhésif)

2

50 à 300 - - -
310 à 500 - -
510 à 800 -

810 à 1000

QType En plaque

Référence 
pièce T A (cm)

Prix unitaire
B (cm)

50 100

RBDLGR
(Sans adhésif)

2

100
200
300
500

1000

ES'applique uniquement au type Sans adhésif.
ELa dimension B est la dimension effective pour la taille du rouleau et pour la taille d'une demi-coupe.
ELe type Enroulé est disponible en incrément de 1 cm.

QType Enroulé

QDonnées de l'adhésif conducteur

Elément Unité Adhésif conducteur RBDBBT, RBD-
GGT, RBDGBT

Adhésif très conduc-
teur RBDHBT

Epaisseur mm 0.09 (Matériau à base d'aluminium : 0.03) 0.03

* Résistance adhésive gf/20mm
Acier inoxydable 1150 Acier 

inoxydable 700ABS 1350
PP 1200

Force de fermeture H (70°C 1kg) 24< -
Résistance Ω 102 0.05

* 180° Résistance adhésive au pelage 23°Cx1H(gf/20mm)
ELes valeurs ci-dessus ne sont pas garanties mais sont un exemple de valeurs mesurées.

QPropriétés
Elément Unité RBDBB RBDGG RBDGB RBDHB

Densité spécifique - 1.35 1.32 1.34 1.35
Dureté Shore A 70 65

Elongation % 380 670 460 500
Résistance à la traction MPa 10.2 11.1 9.6 8.1

Résistance au déchirement N/mm 30 34 36 -
Résistivité transversale spécifique Ω • cm 2.0x105 6.86x108 1.73x108 100
EMéthode d'essai : JIS K 6301
ELes valeurs ci-dessus ne sont pas garanties mais sont un exemple de valeurs mesurées.

Type
MMatériau Couleur Adhésif (Type 

d'adhésif)Sans adhésif Adhésif Avant Arrière
RBDBB RBDBBT Caoutchouc chloroprène synthétique Noir

Adhésifs conducteursRBDGG RBDGGT Caoutchouc nitrile synthéti-
que

Vert
RBDGB RBDGBT Vert Noir
RBDHB RBDHBT NBR conducteur Noir Adhésifs très conducteurs

ELe côté noir de RBDGBT est une surface adhésive.

QType standard
Référence pièce Incrément de 10 mm Sélec-

tion TA B

RBDBB, RBDBBT

50~5000 50~1000

1
2
3

RBDGG, RBDGGT 1
2

RBDGB, RBDGBT 2

Référence pièce Incrément de 1mm (A≥B)
Type T A B

RBDHB
RBDHBT 2 10~900 10~900

QType très conducteur

QNormes de précision du type standard
• Tolérance de la dimension T • Tolérance des dimensions A et B

 A, B 50~100 100~300 300~500 500~1000 1000~

              ±0.5               ±1              ±2.5            ±5               ±10

 T              1          2            3

            ±0.2      ±0.25    ±0.3

±1.5

301~500201~300

±1 ±2.5

501~900200mm max.

±0.5

QNormes de précision du type très conducteur
•Tolérance de la dimension T

±0.3

•Tolérance des dimensions A et B

T T

B

A

Adhésif

•Adhésif•Sans adhésif

EA≥B

Référence pièce - A - B
RBDHB2 - 200 - 100

QType très conducteur

Référence pièce - A - B - T
RBDBB - 2000 - 1000 - 2

QType standard

RBDLG

QPropriétés
Elément Unité Valeur

Densité spécifique - 1.21
Dureté Shore A 76

Elongation % 680
Résistance à la traction kg/cm2 160

Résistance au déchirement kg/cm 42
Résistivité transversale spécifique Ω • cm 106~7

Point de flamme °C 246
Température d'inflammation spontanée °C 396

ELes valeurs sont mesurées sur la surface.
ELes valeurs ci-dessus ne sont pas garanties mais sont un exemple de valeurs 

QDonnées de l'adhésif conducteur
Elément Unité Adhésifs conducteurs

Epaisseur mm 0.03

* Résistance adhésive gf/20mm Acier inoxydable 700

Résistance Ω 0.05

* 180° Résistance adhésive au pelage 23°Cx1H (gf/20mm)
ELes valeurs ci-dessus ne sont pas garanties mais sont un exemple de valeurs mesurées.

Référence pièce Incrément de 10 mm (A≥B)
Type T A B

RBDLG, RBDLGT 2 50~1000 50~1000

QType En plaque

Référence pièce Sélection
Type T A (cm) B (cm)

RBDLGR 2

100 
200 
300 
500 
1000

50 
100

QType Enroulé

Type
MMatériau

Couleur Adhésif (Type 
d'adhésif)Type en plaque Type 

enroulé Avant Ar-
rièreSans adhésif Adhésif

RBDLG RBDLGT RBDLGR NBR conducteur Vert Noir Adhésifs conducteurs

ELe côté noir est la surface adhésive.

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.


