
Plaques de glissières exemptes d'huile
-Résine multicouche, configurable-

Clavettes

ESe reporter à la P.327 pour les valeurs caractéristiques du matériau.
 Données CAO 

Q Clavettes

ELes produits durcis par placage autocatalytique au nickel peuvent différer  
de l'illustration, mais leur qualité est identique.

T

W
+

0.
15

+
0.

05

S+0.15
+0.05X X

A

B

1.
6

1.6
G

1.6
G

6.
3

4-d2 2-d2

Y

X X
A

B Y

1.6
G

W
+

0.
15

+
0.

05

1.6
G

1.6
G

1.6
G

T
S

+0.15
+0.05

4-M Mx2

1.
6 6.
3

4-C0.5 ou inf.

Contre-alésage d1 Profondeur h

(du côté opposé)
2-R0.2 ou inf. Contre-alésage d1, profondeur h 2-R0.2 ou inf.

4-C0.5 ou inf.

1.61.6
G

6.325
)(

SGRA SGRB

M Matériau : 1.1191/C45E

H Dureté : HV500 ~ 

S Traitement de surface :  Traitement par trempage 
Placage autocatalytique au nickel 
(Placage après meulage)

Q  Protections 
de clavette

ELes produits durcis par placage autocatalytique au nickel peuvent différer de l'illustration, mais leur qualité est identique.
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M Matériau : 1.1191/C45E

S  Traitement de surface: 
Traitement par trempage 
Placage autocatalytique au nickel

H Dureté : HV500 ~ 

Réf. pièce - A - S

SGRA40 - 50 - 12

Réf. pièce - A - T

SGCB40 - 50 - 5

Exemple de 

commande

QRemise sur volume (EArrondir au centime inférieur) P.87
Quantité 1~9 10~14 15~19

Coefficient Prix unitaire en € 5% 10%
Prix

Clavettes

SGRA

Caches de clavette

Exemple

M Matériau : Plastique multicouche (Couche de complément à base de polytétrafluoroéthylène/Couche de bronze fritté/ couche de métal au dos)
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Sélection du diamètre des 2 boulons Sélection du diamètre des 4 boulons

(Trou traversant)

(Chanfrein) (Chanfrein)

(Trou traversant)

(Chanfrein)

(Trou traversant)

Sélection du diamètre des 6 boulons

N

P P

N

P

N

Standard

GRFZ

Trou

2H-2 trous- 4H-4 trous- 6H-6 trous-

EA≥B

QStandard

Réf. pièce - A - B - T

GRFZ - 150 - 50 - 1

QAvec usinage des trous

Réf. pièce - A - B - T - X - Y - Vis

GRFZ2H - 100 - 50 - 1 - X80 - Y25 - N5

Exemple 

de 

commande

QStandard

8 Jours

QAvec usinage des trous

10 Jours

Délai 

de 

livraison

10 Jours
Délai 

de 

livraison

Prix

Réf. pièce A
sélectionnable

T
sélectionnable

X Y N
Prix unitaire en €

Type B T5 T9 T12

SGCB

40
40

5

9

12

7 28 4.5
50

50
50

10 36

5.5
60

60

60

10 4680

100

80

80

15 60 6.5100

120

Réf. pièce A
sélectionnable

S
sélectionnable

W T X Y d1 d2 H M
Prix unitaire en €

Type B SGRA SGRB

SGRA
SGRB

40
40

12 16 20 7 28 9.5 5.5 5.5 4
50

50
50

15 20 20 30 10 36 11 6.5 6.5 5
60

60

60

15 20 30 30 10 46 11 6.5 6.5 580

100

80

80

20 25 40 40 15 60 14 9 9 6100

120

Réf. pièce - A - S - (SC / NC)

SGRA80 - 100 - 25 - SC10

Réf. pièce - A - T - ZC

SGCB50 - 60 - 9 - ZC

Modifications

QPrix unitaire du type standard en €

EPrix du type à trous = Prix unitaire du type standard en € + Coût d'usinage des trous

(Ex.) Quand (Prix unitaire du type standard en €)+ (Coût d'usinage des trous)= Prix unitaire du type à usinage des trous en €

 12,30 + 2,00 = 14,30€
Réf. pièce - A - B - T - X - Y - Vis

GRFZ2H - 100 - 50 - 1 - X80 - Y25 - N5

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

Réf. 
pièce

T A

Prix unitaire en € 1~4 pièces

B

40~60 61~80

GRFZ 1

40~100

101~200

201~300

301~400

401~500

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

Réf. 
pièce

T A

Prix unitaire en € 1 ~ 4 pièces

B

40~60 61~80 81~100

GRFZ 2.5

40~100

101~200

201~300

301~400

401~500

QCoût d'usinage des trous

Avec 
usinage 

des trous
Type

Vis

N 
(trou traversant)

P 
(Chanfrein)

2H 2,00 2,50

4H 4,00 5,00

6H 6,00 7,50

QStandard

Réf. pièce
Indiquer par 

incréments de 1mm. sélectionnable

T

Type A B

GRFZ

40~500 -40~80 1

40~500 40~100 2.5

EPlage de spécification de la dimension X : Pour le type 2H ou 4H, d (d1)+5≤X≤A-d (d1)-5 est requis et pour le type 6H, d (d1)+5≤X≤A/2-d 
(d1)/2-2.5 est requis.

E Plage de spécification de la dimension Y : Pour le type 2H, d (d1)/2+2.5≤Y≤B-d (d1)/2-2.5 est requis et pour le type 4H ou 6H, (d1)+5≤Y≤
B-d (d1)-5 est requis. (d pour trou traversant, d1 pour chanfrein)

QAvec usinage des trous

Réf. pièce Indiquer par incréments de 1mm. sélectionnable

T

Indiquer par incréments de 1mm. Dia. nominal de la vis

Type Nominal A B X Y N (trou traversant) P (Chanfrein)

GRFZ

2H

4H

6H

40~500 -40~80 1 9~491
(Type 2H/4H)

9~245
(Type 6H)

5~95
(Type 2H)

9~90
(Type 4H/6H)

3
4
5
6
8

-

40~500 40~100 2.5 3

d1

d

h

d

Détails de l'usinage des orifices

N

(trou 
traversant)

P

(Chanfrein)

Vis
Dia. 

nominal
3 4 5 6 8

D 3.5 4.5 5.5 6.5 9
d1 7.5 - - - -
H 2 - - - -

Modifications Dimension S Trou pour broche Trou de montage

Code SC NC ZC

Spéc.

S SC

W

SC=incrément de 1mm
Code de commande  SC 6

B SC
50 1~2160
80 1~28

XSC ne s'applique pas à B=40.

dH7

±0
.0

2
Y

2 trous pour broches usinés
Code de commande  NC

B D
40 5
50 6
60 6
80 8

Contre-alésage 
d1 Profondeur h

4 trous transpercés d2

Modifie les trous de montage en trous contre-alésés.

Code de commande  ZC
B d1 d2 H
40 8 4.5 4.5
50 9.5 5.5 5.5
60 9.5 5.5 5.5
80 11 6.5 6.5

XNe s'applique pas à T=5

Supplément de prix 5,00 10,00 4,00

-6351 -6361
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