
Roulements à billes à gorge profonde
-Ouvert-

 Données CAO

Roulements à billes à gorge profonde (type économique)
-A double blindage-

 Données CAO

Réf. pièce

C6202ZZ

Exemple 
de com-
mande

D P. 87JoursDélai de 
livraison 
(jours)

D P. 87JoursDélai de 
livraison 
(jours)

M  Matériau : 1.3505/100Cr6 
Précision du roulement JISB1514  Niveau 0 

C6___ZZ

dD

r

r

R

R

Dsdh

B
(Schéma d'installation)

QCaractéristiques: parmi les roulements à billes à gorge profonde les moins chers du marché international. A utiliser pour le transfert de charges mesurables.

-8991 -9001

M  Matériau : 1.3505/100Cr6 
Précision du roulement JISB1514  Niveau 0

Réf. pièce

B6200

Exemple 
de com-
mande

QRemise sur volume (Earrondir au cent inférieur) P. 87

Quantité 1~14 15~29 30~100
Coefficient Prix unitaire en € 5% 10%

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, 
     demander un devis.

Prix

27% en moyenne

Type en acier

B6_ _ _
R

Dsdh

R

dD

r

r

B

EExpédiés sans graisse appliquée.  Appliquer de la graisse avant utilisation.

6

6
QRemise sur volume (Earrondir au cent inférieur) P. 87

Quantité 1~29 30~100
Applicable

Prix
Prix unitaire en € Remise sur volume
Liste des prix 10%

EPour commander jusqu'à 14 pièces (cellules surlignées en vert), appliquer le calcul « prix unitaire € + frais de petite commande (0,70€/pièce) ».
    [Exemple de calcul] Commande de 2 pièces C6002ZZ, (prix unitaire € 0,70€ + frais de petite commande 1,10€) x 2 pièces= 3,60€
EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

Prix
Ekgf=Nx0.101972

Réf. pièce d D B r
(min)

Capacité de charge de base Vitesse de rotation 
admissible (tr/min)

(référence)

Dimensions relatives Masse 
(g)

(référence)

Prix unitaire 
en €Cr (dynamique) 

kN
Cor 

(statique) kN
Ds dh

(max.)
R

(max.)(min) (max.)

B6700

10

15 3 0.2 0.85 0.43 15000 10.4 11.21 14.2 0.2 2
B6800 19 5

0.3
1.83 0.925 34000

12
12.5 17

0.3
5

B6900 22 6 2.70 1.27 32000 13 20 9
B6000 26 8 4.55 1.96 30000 12 13.5 24 19
B6200 30 9 0.6 5.10 2.39 24000 14 16 26 0.6 32
B6701

12

18 4 0.2 0.92 0.53 13000 12.4 13.86 16.7 0.2 3
B6801 21 5

0.3
1.92 1.04 32000

14
14.5 19

0.3
6

B6901 24 6 2.89 1.46 30000 15 22 11
B6001 28 8 5.10 2.39 28000 14 16 26 21
B6201 32 10 0.6 6.10 2.75 22000 16 17 28 0.6 37
B6702

15

21 4 0.2 0.93 0.58 11000 15.4 16.86 19.7 0.2 4
B6802 24 5

0.3
2.08 1.26 28000

17 17.5
22

0.3
7

B6902 28 7 3.65 2.00 26000 26 16
B6002 32 9 5.60 2.83 24000 17 19 30 30
B6202 35 11 0.6 7.75 3.60 20000 19 20 31 0.6 45
B6803

17

26 5
0.3

2.23 1.46 26000
19

19.5 24
0.3

8
B6903 30 7 4.65 2.58 24000 20 28 18
B6003 35 10 0.3 6.80 3.35 22000 19 21 33 0.3 39
B6203 40 12 0.6 9.60 4.60 17000 21 23 36 0.6 66
B6704

20

27 4 0.2 1.40 0.72 8500 20.4 22.36 25.5 0.2 6
B6804 32 7

0.3
4.00 2.47 22000

22
22.5 30

0.3
19

B6904 37 9 6.40 3.70 19000 24 35 36
B6004 42 12 0.6 9.40 5.05 18000 24 26 38 0.6 69
B6204 47 14 1.0 12.80 6.65 15000 25

28
42 1.0 106

B6805

25

37 7
0.3

4.30 2.95 18000
27

35
0.3

22
B6905 42 9 7.05 4.55 16000 29 40 42
B6005 47 12 0.6 10.10 5.85 15000 29 30.5 43 0.6 80
B6205 52 15 1.0 14.00 7.85 13000 30 32 47 1.0 128
B6806

30

42 7
0.3

4.70 3.65 15000
32

33 40
0.3

26
B6906 47 9 7.25 5.00 14000 34 45 48
B6006 55 13

1.0
13.20 8.30 13000 35 37 50

1.0
116

B6206 62 16 19.50 11.30 11000 35 39 57 199
B6807

35

47 7 0.3 4.90 4.05 14000 37 38 45 0.3 29
B6907 55 10 0.6 9.55 6.85 12000 39 40 51 0.6 74
B6007 62 14 1.0 16.00 10.30 11000 40 42 57 1.0 155
B6207 72 17 1.1 25.70 15.30 9500 41.5 45 65.5 1.0 288
B6808

40

52 7 0.3 5.10 4.40 12000 42 43 50 0.3 33
B6908 62 12 0.6 12.20 8.90 11000 44 45 58 0.6 110
B6008 68 15 1.0 16.80 11.50 10000 45 47 63 1.0 190
B6208

80
18 1.1 29.10 17.80 8500 46.5 51 73.5

1.0
366

B6010
50

16 1.0 21.80 16.60 8500 55.0 57.5 75.0 261
B6210 90 20 1.1 35.00 23.20 7100 56.5 60.0 83.5 454

Réf. pièce d D B r
(min)

Capacité de charge de base Vitesse de rotation 
admissible

(tr/min)
(référence)

Dimensions relatives Masse
(g)

(référence)

Prix unitaire 
en €Cr (dynamique) 

kN
Cor 

(statique) kN
Ds dh

(max.)
R

(max.)(min) (max.)

C6900ZZ

10

22 6
0.3

2.7 1.27 30000 12 13 20
0.3

9

C6000ZZ 26 8 4.55 1.97 29000 12 13.5 24 18

C6200ZZ 30 9
0.6

5.1 2.39 25000 14 16 26
0.6

32

C6300ZZ 35 11 8.2 3.5 23000 14 17 31 53

C6901ZZ

12

24 6
0.3

2.89 1.46 27000 14 15 22
0.3

11

C6001ZZ 28 8 5.1 2.39 26000 14 16 26 22

C6201ZZ 32 10 0.6 6.8 3.05 22000 16 17 28 0.6 37

C6301ZZ 37 12 1 9.7 4.2 20000 17 18.5 32 1 60

C6902ZZ

15

28 7
0.3

3.65 2 24000 17 17.5 26
0.3

16

C6002ZZ 32 9 5.6 2.83 22000 17 19 30 30

C6202ZZ 35 11 0.6 7.75 3.6 19000 19 20 31 0.6 45

C6302ZZ 42 13 1 11.4 5.45 17000 20 23 37 1 82

C6903ZZ

17

30 7
0.3

4.65 2.58 22000 19 20 28
0.3

18

C6003ZZ 35 10 6.8 3.35 20000 19 21 33 39

C6203ZZ 40 12 0.6 9.6 4.6 18000 21 23 36 0.6 66

C6303ZZ 47 14 1 13.5 6.55 16000 22 25 42 1 115

C6904ZZ

20

37 9 0.3 6.4 3.7 19000 22 24 35 0.3 36

C6004ZZ 42 12 0.6 9.4 5.05 18000 24 26 38 0.6 69

C6204ZZ 47 14 1 12.8 6.6 16000 25 26 42
1

106

C6304ZZ 52 15 1.1 15.9 7.9 14000 26.5 28.5 45.5 144

C6905ZZ

25

42 9 0.3 7.05 4.55 16000 27 29 40 0.3 42

C6005ZZ 47 12 0.6 10.1 5.85 15000 29 30 43 0.6 80

C6205ZZ 52 15 1 14 7.85 13900 30 32 47
1

128

C6305ZZ 62 17 1.1 21.2 10.9 12000 31.5 35 55.5 232

C6906ZZ

30

47 9 0.3 7.25 5 14000 32 34 45 0.3 48

C6006ZZ 55 13
1

13.2 8.3 13000 35 37 50

1

116

C6206ZZ 62 16 19.5 11.3 11000 35 39 57 199

C6306ZZ 72 19 1.1 26.7 15 10000 36.5 43 65.5 360
Ekgf=Nx0.101972
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