
-3132 -3142

QRessorts de 
    tension
-Insertion de
crochet-

QCrochets

QRessorts de 
    tension 
-Long, charge 
moyenne-

QType sans crochet

 Données CAO  Données CAO

Ressorts de tension
-Sans crochet-

Ressorts de tension / Crochets
Long, charge moyenne · Insertion de crochet-

±2% F

D

V
L

d
(1) Partie de ressort

(2) Partie de crochet I

(3) Partie de crochet II

Type
MMatériau

Corps principal Partie crochet

AWFM JIS SWP-A
1.4301/X5CrNi18-10-WPB

AUFM 1.4301/X5CrNi18-10-WPB

(3) Partie de crochet II

(1) Partie de ressort

(2) Partie de crochet I

QCaractéristiques

Etant séparé du corps du ressort, le crochet peut se déplacer en souplesse.  De 
plus, le contact direct entre le ressort et le crochet ne génère pas de contrainte 
de pliage dans le crochet, ce qui n'est pas le cas avec les ressorts de tension 
classiques.

Réf. pièce

AWFM8-30

Exemple 
de 
commande

D P.88JoursDélai 
de 
livraison

QRemise sur volume EArrondir au cent inférieur.

Quantité 1~19 20~34 35~49 50~100
Remise Prix unitaire en € 5% 10% 18%

E Pour les commandes 
supérieures aux quantités 
indiquées, demander un 
devis.

Prix

d

D

L=500
+20

0

5-B

A 2-R42-R1
B

ℓ1 P

P

P

L1

L2

W

ℓ2

H

H/
2

T

Réf. pièce

LWS10-500 
HBFKN10

Exemple 
de 
commande

D P.88JoursDélai 
de 
livraison

QRemise sur volumeE  Arrondir au cent inférieur.

Quantité 1~24 25~34 35~49 50~100
Remise Prix unitaire en € 5% 10% 18%

EPour les commandes supérieures aux 
quantités indiquées, demander un devis.

Prix

Constante de ressort standard
 La constante du ressort standard indiquée est valable quand la 
dimension L est de 200 sur la forme B.
Utiliser la formule ci-dessus pour les calculer les autres 

dimensions.

Constante du ressort (N/mm)= 

200 (Dimension L de 
référence)

Dimension L réglable
 x 

Constante de ressort standard

Ex. LWSHB-8-400 
 0.0725(N/mm)= 

200
400  x0.145

kgf=Nx0.101972

Type
MMatériau STraitement de surface

Ressorts Crochets Crochets

LWSH JIS SWP-A 1.0330/DC01 Oxydation noire
LUSH 1.4301-WPB 1.4301/X5CrNi18-10 -

 -  JIS SWP-A fourni avec le crochet 1.0330/DC01 ; 1.4301/X5CrNi18-10-WPB fourni avec le crochet 1.4301/

X5CrNi18-10.

- Formule de charge Charge = Constante du ressort x Déformation mm + Tension initiale

- Les ressorts des types LWSH et LUSH diffèrent des ressorts LWS et LUS.

d
FormeA

L±3

D

A

(Une extrémité est insérée)

FormeB

L1

L±3

HD

A

(Les deux extrémités sont insérées)

Réf. pièce - D - L

LWSHA - 5 - 500

Exemple de 

commande 10 Jours
Délai 
de 
livraison

QRemise sur volumeE  Arrondir au cent inférieur.

Quantité 1~10 11~14 15~20 21~30
Remise Prix unitaire en € 5% 10% 18%

EPour les commandes 
supérieures aux quantités 
indiquées, demander un devis.

Prix

QUtilisation

Les ressorts peuvent être coupés à la longueur désirée.
Utiliser le crochet HBFKN en insérant les ressorts dans ses 5 trous.
Ne pas dépasser 50% de la déformation max. pour la longueur max. L1 lors de la 
découpe.

La constante du ressort doit être de L/L1 fois.

2-R12-R4

L1 effectif

6

6

Type MMatériau

LWS JIS SWP-A
LUS 1.4301/X5CrNi18-10-WPB

Type MMatériau STraitement de surface

HBFKN 1.0330/DC01 Oxydation noire
HBFKS 1.4301/X5CrNi18-10 -

2 Jours

Réf. pièce Diam. 

du fil

d mm

Crochets

Diam. du 

fil

d mm

Crochets

Diam. 

intérieur

V

Charge dynamique
(Tension 

initiale)

N

(Constante

du ressort)
N/mm

Prix unitaire en €

max. 

Déformation

F max. mm

max. 

Charge

N

AWFM AUFM
Type D-L

AWFM
AUFM

7-25

1.0 1.2 4.6

8

39.2 7.84

3.92

30 11.9 2.64

35 16 1.96

40 20 1.57

8-30

1.2 1.4 5.2

9.6

66.25 9.81

5.88

35 13.7 4.12

40 18 3.13

45 22.5 2.51

50 25.15 2.24

60 32.91 1.71

70 40.68 1.39

10-30

1.4 1.6 6.8

10.1

86.69 12.4

7.35

35 13.8 5.39

40 17.25 4.31

45 23 3.23

50 27.16 2.74

60 36.72 2.02

70 46.28 1.61

80 55.85 1.33

12-30

1.6 1.8 8.4

8.7

101.29 14.71

9.99

35 13.6 6.37

40 19.2 4.50

45 26 3.33

50 28.93 2.99

60 34.78 2.49

70 44.89 1.93

80 54.99 1.57

90 65.10 1.33

100 75.21 1.15

Réf. pièce Diam. 
du fil
d mm

Crochets
Diam. du 

fil
d mm

Crochets
Diam. 

intérieur
V

Charge dynamique
(Tension 
initiale)

N

(Constante

du ressort)
N/mm

Prix unitaire en €

max. 
Déformation
F max. mm

max. 
Charge

N
AWFM AUFM

Type D-L

AWFM
AUFM

14-50

1.8 2 10

18.20

107.87 22.56

4.69

60 27.13 3.14

70 36.05 2.37

80 44.97 1.90

90 53.90 1.58

100 62.82 1.36

125 85.13 1.00

16-50

2 2.6 11.4

15.54

127 25.5

6.53

60 25.01 4.06

70 34.48 2.94

80 43.96 2.31

90 53.43 1.90

100 62.90 1.61

125 86.59 1.17

18-80

2.3 2.9 12.9

39.58

180 36

3.64

90 49.00 2.94

100 58.43 2.46

125 81.99 1.76

150 105.55 1.36

20-80

2.6 3.2 14.2

32.48

230 50.99

5.51

90 41.12 4.35

100 49.76 3.60

125 71.36 2.51

150 92.96 1.93

ELe diamètre de fil du crochet est plus épais pour D16, 18, 20. 
Le diamètre intérieur est le même que sur le type précédent.

Réf. pièce
Springs

Constante 
du ressort 

N/mm

Diam. 

du fil

dmm

Tension 

initiale

N

max.

Déformation

%

Applicable

Crochets

Prix unitaire en €

LWS LUS
Type D-L

LWS
LUS

5-500 0.020 0.6 1.57

50

HBFK_5
6-500 0.050 0.8 3.53 HBFK_6
8-500 0.060 1.0 4.9 HBFK_8

10-500 0.075 1.2 5.49 HBFK_10
12-500 0.190 1.6 14.71 HBFK_12

LWS
14-500 0.210 1.8 16.67 HBFK_14
16-500 0.230 2.0 19.61 HBFK_16
18-500 0.340 2.3 27.46 HBFK_18

Charge {kgf} = Charge N x 0.101972
Réf. pièce

W A B P L1 L2 H T ℓ1 ℓ2
Prix unitaire en €

Type Nb HBFKN HBFKS

HBFKN
HBFKS

5 4.1
5 1.0 2.0 24 6 10

1.0
1.0 2.0

6 4.9
8 6.6

6 1.5 2.6 26 7 15 1.5 2.8
10 8.4
12 9.9

7 2.2
3.2

30 7.5
18

2.0

2.0 3.6
14 12.2 3.6 20 2.3 4.1
16 14.0

9
2.5 4.0

34 8.5
22 2.5 4.5

18 15.7 2.9 4.6 25 2.9 5.2

EChoisir le même nº que la dimension D de LWS ou LUS.

Réf. pièce
D

L
Incrément de 

10 mm

Diam. du 
fil

d mm
A H

 % 
déformation 

max.
L1

Tension initiale (N) Constante du ressort standard (N/mm)

Type Forme LWSH LUSH LWSH LUSH

LWSH
LUSH

A

B

5

200

~

500

0.6
5 10

70
L+36

1.01 1.32 0.045 0.040
6 0.8 2.28 2.96 0.114 0.101
8 1.0

6 15 L+38
3.04 4.26 0.145 0.128

10 1.2 4.31 6.03 0.183 0.163
12 1.6

7
18

60
L+45

8.72 12.21 0.470 0.415
14 1.8 20 10.6 14.84 0.525 0.465
16 2.0

9
22

L+51
12.6 17.64 0.593 0.525

18 2.3 25 18.7 26.18 0.850 0.753

QForme A

D

Prix unitaire en €

L200~250 L260~300 L310~350 L360~400 L410~450 L460~500

LWSH LUSH LWSH LUSH LWSH LUSH LWSH LUSH LWSH LUSH LWSH LUSH

5

6

8

10

12

14

16

18

QForme B

D

Prix unitaire en €

L200~250 L260~300 L310~350 L360~400 L410~450 L460~500

LWSH LUSH LWSH LUSH LWSH LUSH LWSH LUSH LWSH LUSH LWSH LUSH

5

6

8

10

12

14

16

18
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