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Supports pour dessus de table

QSupports  
pour dessus

     de table

ELa vis et le pied ne forment
     qu'une pièce.

M Matériau : Résine PP (pied) 
1.0038/S235JR (filetages)

S Traitement de surface : chrome trivalent

ED A

M

Moletage

ℓ

NFB

 Données CAO

Réf. pièce M
normal A ℓ E

Charge admissible
(kN)

Prix unitaire en €
Type D

NFB

20
5 14 18 23 28 4

7
0.7

6 17 22 27 32 5 1.0

30
6 17 22 27 32 5

8
1.2

8 21 26 31 36 6.5 1.8

40
8 21 26 31 36 6.5

9.5
2.0

10 25 30 35 40 8 2.1

QSupports 
pour dessus 
de table

Réf. pièce - M - A

KFB50 - 10 - 25

Exemple 
de 
commande

KFB (type à 2 pièces) KFBR (type moleté)

D=40A / 50A / 60

D=40B · 50B

D

M

E

ℓ
A

A

M

E

D

E
A

D

M

ELe filetage et le pied peuvent être séparés, ce 
qui est pratique pour la mise au rebut.

Réf. pièce M
(normal) A ℓ E

Charge admissible
(kN)

Masse
(g)

Prix unitaire en 
€Type D

KFB
40 8

25

2 11
0.28

24
50 10

3
13 28

60 12 15 30

KFBR

40A 8 24

-

23 0.58 35
40B 8 32 54

0.78

71
50A 10 25.5 24 58
50B 10 32 54 114
60 10 26 24 68

Type
MMatériau STraitement de surface

Corps Bas Boulon Boulon

KFB Résine ABS - JIS SWRM Chrome trivalent
KFBR Polyamide Polyuréthane

QRemise sur volume (EArrondir au centime inférieur.) P.87

Qté 1~19 20~34 35~49 50~99
Coefficient Prix unitaire en € 5% 10% 18%

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

Prix

Réf. pièce - F - G

JFCK20
JFCNB25 - 188 - 140

Exemple 
de 
commande

8 Jours
Délai de 
livraison 
(jours)

Unités élévatrices

Peut être utilisé pour régler la hauteur de la plate-forme de travail, etc.

ES'assurer qu'aucune charge n'est appliquée pendant le levage ou l'abaissement.

Poignée à trou carré/rond
P.1013

Exemple

A

A

10

Ø1
6

247
M10

t

K

L

E

H 
(m

in
~

m
ax

)

t

K

Type standard

JFCK
JFCKB (noir)

E  Une poignée MBCH, dotée d'un trou carré, peut être adaptée à l'extrémité (P.1013).

E  JFCN et JFCNB disposent de trous de montage 4-d sur les surfaces supérieure et 
       inférieure.

Zoom sur l'embout

AG

F

A

4-d

Type à trous

JFCN
JFCNB (noir)

Type
M

Matériau

S
Traitement 
de surface

Type
standard

Type à 
trous

JFCK JFCN
1.1191/C45E

Chrome trivalent
JFCKB JFCNB Chrome trivalent (noir)

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

Réf. pièce

Type à trous prépercés
Course 

(H) A K E L t

Charge
statique
admis-
 sible
(kN)

Masse

(g)

Prix unitaire en €
JFCN · JFCNB

Incrément de 1mm
d

Type standard Type à trous

Type Nb F G min max JFCK JFCKB JFCN JFCNB

Type standard 
JFCK
JFCKB (noir)
Type à trous
JFCN
JFCNB (noir)

15 30~100 30~60

4.5

95 247 150
26.6

19

177
1.6

0.49

2220

20 30~150 30~100 106 334 200 227 3080

25 30~200 30~150 128 432 250 32.3 276 2.3 4960

 Données CAO

QRemise sur volume (EArrondir au centime inférieur.) P.87

Qté 1~49 50~99 100~199
Coefficient Prix unitaire en € 5% 10%

Prix

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander 
un devis.

Réf. pièce - M - A

NFB30 - 6 - 27

Exemple 
de 
commande

Délai de 
livraison 
(jours)

 DP.87Jours6

Délai de 
livraison 
(jours)

 DP.87Jours6
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