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Poussoirs pour cylindre a guide-Nylon MC-Poussoirs en polyacétal

-Type a plaque métallique cuite-Type en nylon MC-

(® Données CAO

[l Caractéristiques: Haut: poussoirs adaptés aux diamétres de montage (pas) des cylindres a guide. Bas: poussoirs en nylon MC Pour I'entretien, fourniture de résine de remplacement.

lPoussoirs pour
cylindre
a guide

<0

t

NuNC7
(T1) t

Type |[@Matériau| [[Dureté | Plaque
Ether
GPSHA Polyuréthang | S1Ore ASO L4301/
Ester X5CrNi18-10
GPSHS Polyuréthane Shore A70
GPSHM | ™C Nylon - -

(®)Pour connaitre les propriétés du caoutchouc uréthane, voir la P358.
(®Pour connaitre les propriétés du nylon MC, voir la P858. w

Exemple MGCLF (P.1379)

(Forme extérieure du cylindre)

C2 C1 (3 |Partie en uréthane

(Forme extérieure du cylindre)

B Caoutchouc uréthane

B

\ Métal

}

MC Nylon
MC Nylon

Réf. piece Cylindre référence] Stai
Piéce de fixation de la plaque Din"n,ensions ( Tube ) oy dc;montage D:talls oy Prix unitaire en €
Type Dimensions extérieures extérieures | Diamétre as @ (T t elontage
C E A B intérieur [ F [C1[C2] Cs D d GPSHA | GPSHS | GPSHM
22 56 58 26 12 48 | 14 | 6 6 |12 | 7 8 4.5
GPSHA 25 62 64 | 30 16 52|16 | 7 | 7 | 43| g 9.5 55
GPSHS 30 72 85 | 36 20 60 |18 | 8 [ 10 49| 12
GPSHM 38 86 % | 42 25 70 | 26| 8 | 8 [14] 9 135 | 66
48 112 116 51 32 9 | 30 | 11 | 10 | 16 | 11 17 8.5

(®Le caoutchouc uréthane est cuit sur des plaques de métal. (®Bien que les couleurs du caoutchouc uréthane soient susceptibles de s'altérer avec le temps, cette décoloration n'affecte en rien ses propriétés.
(®Pour e nylon MC, utilisez une rondelle flottante (P.232) pour protéger la résine.

lPoussoirs en [RoHis 10|
nylon MC/
polyacétal

2
v

Forme Type plat Type rond W( g/ Gva/)
Type Matériau
Plat ronde M1 Longueur¢  MX1.5 M1 Longueur¢  Mx1.5
Fletage [ospmc [RSHMC | H301GCHNTe-10 5 S, & M
emelle Nylon | |
MC | Goujona [Tige centrale : 1.4301 (Tige centrale) (Tige centrale)
Nylon| filetage PSHMMC |RSHMMC a 6'& a g
Résinede \MCOKK  |MCRKK MC Nylon \%
Filetage Polyacétal <] &
femelle |PSHPA  |RSHPA Tige gentrale: Rz L _|FYLe Lol _|[EXe2 < =
Poly- | Goujona 1.4301/ | ]
acétal| fietage |PSHMPA [RSHMPA | xsciiitg-1o L, | & Lo _| &
Résinede |pAKK  |PARKK Polyacétal L < L <
R2 M1 Longueur £ % M1 Longueur £
(®Pour connaitre les propriétés du nylon MC, voir la P858. (Tige centrale) 7 (Tige centrale)
(®Pour connaitre les propriétés du polyacétal, voir la P858. N\
La valeur £2 (résine entre plats) pour D6 et D8 est définie a | a o W | ( \
comme suit. | N | \ /
|
(@ M £ (g WM o
I 0 ||tz =D W Qe
. L RS ERERS
L F g L F g

lFiletage femelle (®La profondeur de pas pour la résine de remplacement est £. (Il se peut que les positions des plats de la résine et de Ia tige centrale ne correspondent pas.

Prix unitaire en €
RBEIED L | MxPas | MixPas | £ |[SR1|R2| 21 | 22 | W MG N'ylf)n POIYE,C?taI
Jeu Résine de remplacement Jeu Résine de remplacement
Type D PSHMC |RSHMC| MCKK | MCRKK | PSHPA [RSHPA| PAKK PARKK
| Résine de 8 [12] M3x05 M5x08 [45]8 | 7
ot remplacement | 10 | 15| Max0.7 | Méx1.0 | 7 | 10 5|48
PSHMC ';\IIaI‘CKK 12|16 | M5x0.8 M8x1.25 | 8 | 12 10
15 2
PSHPA PAKK 2| Mexto | Mi0xi5 |10 |16 6|5 |14
ronde
RSHMC WM“ERKK 20 [ 25| msx1.25 | M12x1.75 [ 12| 20 8|6 |17
RSHPA 25|30 | M10x1.5 M16x2.0 |14 |25 | 3 10l 8 22
PARKK 75535 | Mi2xi.75 | Mi6x20 | 18| 30 7
WFiletage male
MxP Mix P Prix unitaire en €
o P xPas | M1ix Pas 7
b (12D L |(Filetage| (Filetage| ¢ |SR1|Rz2| F |(g) | 1] €2 |W MCJNylon Bolyacstal
normal)| normal) Jeu Résine de remplacement Jeu Résine de remplacement
Type D PSHMMC [RSHMMC| MCKK | MCRKK [ PSHMPA|RSHMPA| PAKK | PARKK
Jeu Résine de 6 |10 | M3x0.5 | M3x0.5 | 3 | 6 45 15 5
Plat Plat| 8 | 12 | M4x0.7 | M5x0.8 (45| 8 |1 6 5|4 7
PSHMMC MCKK 10[ 15[ m5x0.8 | M6xi0 [ 7 [10 71, 8
PSHMPA PAKK 12]16 | M6x1.0 | M8x1.25 | 8 | 12 10 10
ronde ronde 15 2
RSHMMC MCRKK 75 20 | Mex125 | M10x15 | 10 | 16 12,.0605/14
RSHMPA ’
ik 20| 25 | M10x1.5 | M12x1.75 | 12 | 20 | 3 | 14 8|6 |17
gExemple Délai de HWRemise sur volume (DArrondir au centime inférieur) P87
de livraison Prix Quantité 1~19 20~49
commande g;g:aﬁ%ﬁaz Remise | Prix unitaire en € 5%
PSHMC20 (®Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.
MCRKK12

Poussoirs en uréthane, a dureté extra faible-Poussoirs en caoutchouc fluoré

-Type a filetage femelle-Type a filetage male-

(® Données CAO
[l Caractéristiques: Poussoirs en uréthane, a dureté extra faible: Shore A30 utilisé pour les poussoirs en uréthane, de faible impact sur les piéces. Poussoirs en caoutchouc fluoré: poussoirs en fluorine, possédant une excellente résistance aux produits chimiques.
HlType a Type —
filetage femelle Plat eSnde Matériau Dureté ouleur Matériau
PSHLH RSHLH Polyﬁigrzane Shore A30 Coloris naturel
Caoutchous fluore 1.4301/X5CNi18-10 ¢/ s /s
PSHPT | RSHPT | Caoutchous fuoré Shore Ag0 Noir VACAD)

(®Pour connaitre les propriétés du caoutchouc uréthane et du caoutchouc fluoré, voir la P358.

Type plat Type rond
Mx1.5 Mx1.5
% S'?/
_ . ]
(Tige centrale)
- G o fjl— — a

A

R2 NRZ

Réf. piece Prix unitaire en €
Type b | - MxPas | SR1| Rz | &1 | &2 | W I—5err—RoHiH | PSHPT | RSHPT
] 12 M3x0.5 8 1 7
Prat ronde 10 | 15 | M4x07 10 5| 4 8
PSHLH RSHLH 12 | 16 M5x0.8 2], 10
PSHPT RSHPT 16 20 M6x1.0 16 6 5 14
20 25 M8x1.25 20 3 8 6 17
®Le uréthane et le fluoré sont soudés a une tige centrale. (PBien que les couleurs du caoutchouc uréthane soient susceptibles de s'altérer avec le temps, cette décoloration n'affecte en rien ses propriétés.
W Type a goujon, [RotiS 10| Type
a filetage male Plat ronde Matériau Dureté Canitr Matériau
Ester ’
PSHMLH | RSHMLH 5 Shore A30 Coloris naturel
Polyuréthane - 1.4301/X5CrNi18-10 43 /7 55 /44
g | PSHVPT | RSHMPT Caoutcnoue furé Shore Ag0 Noir YY)
1 (®Pour connaitre les propriétés du caoutchouc uréthane et du caoutchouc fluoré, voir la P358.
Type plat Type rond
\ R3 R3

==l
o

8,9]

il %
(Tige centrale (Tige centrale)

i e N

e | Jf M
21 g S
L m N
Réf. piece MxPas Rs3 Prix unitaire en €
Type D | - |(Filetage normap|SR| B2 | m | &1 | &2 |t 1y | W I CSHMLH | RSHMLH | PSHMPT | RSHMPT
6 | 10 M3x0.5 6 4.5 0.3 5
Plat ronde 8 |12 M4x0.7 8 | 1 s ol s IZ
PSHMLH RSHMLH | 10 | 15 M5x0.8 10 7 ’ 8
PSHMPT RSHMPT 12 | 16 M6x1.0 12 2 10 15075 | 10
16 | 20 M8x1.25 16 12 | 6 5 2 1 |14
®Le uréthane et le fluoré sont soudés & une tige centrale. (®Bien que les couleurs du caoutchouc uréthane soient susceptibles de s'altérer avec le temps, cette décoloration n'affecte en rien ses propriétés.
oo pasice | G | Jours | B P87 ex Exemple
tommande  PSHLHB _E
lRemise sur volume (®Arrondir au centime inférieur.) P87
Quantité | 1~19 I 20~49
Remise | Prixunitaire en € | 5%

(@Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.
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